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法律声明
本文档中提供的信息包含与产品/解决方案相关的一般说明、技术特性和/或建议。

本文档不应替代详细调研、或运营及场所特定的开发或平面示意图。它不用于判定产
品/解决方案对于特定用户应用的适用性或可靠性。任何此类用户都有责任就相关特定
应用场合或使用方面，对产品/解决方案执行或者由所选择的任何业内专家（集成师、
规格指定者等）对产品/解决方案执行适当且全面的风险分析、评估和测试。

施耐德电气品牌以及本文档中涉及的施耐德电气及其附属公司的任何商标均是施耐德
电气或其附属公司的财产。所有其他品牌均为其各自所有者的商标。

本文档及其内容受适用版权法保护，并且仅供参考使用。未经施耐德电气事先书面许
可，不得出于任何目的，以任何形式或方式（电子、机械、影印、录制或其他方式）
复制或传播本文档的任何部分。

对于将本文档或其内容用作商业用途的行为，施耐德电气未授予任何权利或许可，但
以“原样”为基础进行咨询的非独占个人许可除外。

对于本文档或其内容或其格式，施耐德电气有权随时修改或更新，恕不另行通知。

在适用法律允许的范围内，对于本文档信息内容中的任何错误或遗漏，以及对本文档
内容的任何非预期使用或误用，施耐德电气及其附属公司不会承担任何责任或义务。
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重要安全说明 -请妥善保管
安装、操作、维修或维护设备前，请先仔细阅读这些说明，查看并熟悉相关设备。
以下安全消息可能会贯穿本手册始终或印刷在设备上，旨在对潜在危险发出警告或
对澄清或简化操作的信息引起关注。

在“危险”或“警告”安全消息中添加此符号表示此处存在电气危险，若
不遵守可能会导致人身伤害。

此为安全警报符号，用于提醒您此处存在潜在的人身伤害危险。请遵
守带有此符号的所有安全消息，以免造成人身伤亡事故。

危险
危险表示危险状况，如不避免，将导致人员死亡或严重伤害。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

警告
警告表示危险状况，如不避免，可能会导致人员死亡或严重伤害。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

小心
小心表示危险状况，如不避免，可能会导致轻度或中度人身伤害。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意
注意用于描述不会造成人身伤害的操作。此类安全消息不应使用安全警报符号。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

请注意：

电气设备应仅限有资质的人员来安装、操作、维修和维护。对于不按照本手册操作
引起的任何后果，施耐德电气概不承担任何责任。

有资质的人员是指具备电气设备构造、安装和操作的相关技能和知识、接受过安全
培训、能够识别并避免相关危险的人员。

根据 IEC 62040-1：“不间断电源系统 (UPS) --第 1部分：安全要求”，此设备（包
括电池）必须由熟练人员检查、安装和维护。

熟练人员是指具有相关教育和经验、能够识别风险并避免设备潜在危害的人员（请
参阅 IEC 62040-1第 3.102节）。
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安全注意事项

危险
小心触电、爆炸或电弧

请先阅读安装手册中的所有说明，再安装或使用本产品。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

危险
小心触电、爆炸或电弧

请先完成安装室的施工工程并打扫清理后，再安装本产品。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

危险
小心触电、爆炸或电弧

安装本产品时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。应特别注意内外部保护
（上游断路器、电池断路器、线缆等）和环境要求。对于因未遵守上述要求所造
成的后果，施耐德电气概不承担任何责任。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

危险
小心触电、爆炸或电弧

UPS系统的安装必须符合地方和国家法规。按照以下要求安装 UPS系统：
• IEC 60364（包括 60364-4-41-防触电保护、60364-4-42 -防热效应保护以及

60364-4-43 -防过电流保护），或
• NEC NFPA 70，或
• 加拿大电气标准（第 1部分 C22.1）
取决于当地适用标准。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

危险
小心触电、爆炸或电弧
• 本产品应安装在温度受控、无导电杂物且通风干燥的室内环境中。
• 请在不可燃、水平和坚固（例如混凝土）等能承受系统重量的表面上安装本
产品。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
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危险
小心触电、爆炸或电弧

本产品不适用于、因而也不得安装用于以下异常操作环境：
• 危害性烟气
• 爆炸性粉尘或气体混合物、腐蚀性气体、其他来源的传导性或辐射性热量
• 湿气、灰尘、粉尘、蒸汽或极度潮湿的环境
• 容易滋生霉菌、昆虫、寄生虫的场所
• 含盐空气或冷却水含烟雾、酸等杂质
• 根据 IEC 60664-1规定，污染等级高于 2的场所
• 受异常振动、冲击、摇摆或地震的场所
• 受阳光直射、热源或强电磁场干扰的场所。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

危险
小心触电、爆炸或电弧

请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔/打孔（用于布线或导线管接入），请勿在
UPS系统附近钻孔/打孔。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

警告
小心电弧

请勿对本产品进行机械改造（包括拆除机柜组件或钻孔/切割），《安装手册》
另有说明的除外。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

注意
小心过热

遵守本产品周围的空间要求，并且勿在产品运行时覆盖产品的通风口。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

990-91274H-037 7

重要安全说明 -请妥善保管 适用于 Easy UPS 3M和 Easy UPS 3L



电气安全

危险
小心触电、爆炸或电弧
• 电气设备的安装、操作、维修和维护必须由有资质的人员完成。
• 请穿戴适当的个人防护装备，并遵守电气安全操作规范。
• 操作设备或进入设备内部前，请关闭 UPS系统的所有电源。
• 操作 UPS系统前，请检查所有端子之间（包括保护性接地）是否存在危险电
压。

• UPS包含有内部电源。即便与市电断开，也可能存在危险电压。安装或维修
UPS系统前，请确保设备处于 OFF（断开）状态，并且断开市电和电池连
接。在打开 UPS前请等待五分钟以使电容器放电。

• UPS必须妥善接地，并且由于存在大的漏电流，必须首先连接接地导线。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

危险
小心触电、爆炸或电弧

如果系统的标准设计不包含反向馈电保护，必须使用自动隔离设备（反向馈电保
护选项或任何符合 IEC/EN 62040–1或 UL1778第 5版的其他设备 -取决于当地
适用标准）消除隔离设备输入接线端子可能出现的危险电压或电能。设备必须在
上游供电发生故障后的 15秒内断开，并且必须与规格相匹配。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当 UPS输入端经外部隔离器（断开时隔离零线）连接时，或系统中额外加装自动
反向馈电隔离设备或与 IT配电系统连接时，UPS供应商必须在 UPS输入接线端
子上粘贴标签，而用户须在远离 UPS区域安装的所有主电源隔离器上以及这些隔
离器与 UPS之间的外部接入点上安装标签。标签上应标注以下文字（或相同意思
的当地文字）：

危险
小心触电、爆炸或电弧

存在电压反馈风险。操作此电路前，请隔离 UPS，并检查所有端子之间以及保
护性接地是否存在危险电压。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

8 990-91274H-037

适用于 Easy UPS 3M和 Easy UPS 3L 重要安全说明 -请妥善保管



电池安全

危险
小心触电、爆炸或电弧
• 安装电池电路断路器时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。
• 维修电池时仅可由熟悉电池的合格人员进行或在其监督下进行，且需要谨慎
小心。切勿让无资质的人员操作电池。

• 连接或断开电池接线端子前，请断开充电电源。
• 请勿将电池投入火中，否则可能会发生爆炸。
• 故障电池的温度可能超过可触摸表面的燃烧阈值。
• 请勿拆解、改装或毁坏电池。电池里流出的电解液会损伤皮肤和眼睛。电解
质可能有毒。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

危险
小心触电、爆炸或电弧

电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时，必须严格遵守以下注意
事项：
• 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
• 请使用带绝缘把手的工具。
• 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
• 请勿将工具或金属零件放在电池上。
• 在连接或断开电池接线端子之前，请断开充电电源。
• 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地，移除接地。触碰接地
电池的任何部分均可能导致触电或适中电流灼伤。在专业人员安装和维护过
程中，如果将接地连接移除，即可减少触电危险（适用于无接地供电电路的
设备和远程电池电源）。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

危险
小心触电、爆炸或电弧

更换电池时，请使用相同型号和数量的电池或电池组。具体参见标准电池柜中的
标签，获取系统电池的相关信息。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

小心
小心设备损坏
• 将电池安装在 UPS系统中，但在 UPS系统准备通电之前，请勿连接电池。
从连接电池到 UPS通电的时间不得超过 72小时，即 3天。

• 根据充电要求，电池保存时间不得超过六个月。如果 UPS系统长时间处于断
电状态，建议您至少每个月为 UPS系统的电池充电一次，每次充电 24小
时。这样充电可避免出现不可逆转的损坏。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
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规格

注意
小心设备损坏

有关 UPS系统的详细规格，请参见 UPS安装手册。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

标准电池柜规格

危险
小心触电、爆炸或电弧

标准电池柜仅可用于 Easy UPS 3M或 Easy UPS 3L。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

注: Easy UPS 3M最多可连接两个标准电池柜。

注: Easy UPS 3L最多可连接三个标准电池柜。

商业代码 电池类型 断路器类型 电池节数

E3MCBC7C XP12-150 C25S4D +
C254MG200D

38

E3MCBC7D XP12-240 C25S4D +
C254MG250D

36

E3MCBC10A XP12-300 C40S4TM400D 36

E3MCBC10B XP12-350 C40S4TM400D 36

E3MCBC10C XP12-350 C40S4TM400D 40

E3MCBC10D XP12-300 C63S4TM600D 2 x 36

E3MCBC10E XP12-350 C63S4TM600D 2 x 36

10 990-91274H-037

适用于 Easy UPS 3M和 Easy UPS 3L 规格



400 V系统的脱扣设置
Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS

商业代码 断路器类型 60 kVA 80 kVA 100 kVA

Ir Im Ir Im Ir Im

E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520（固
定）

200 520（固
定）

– –

2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520（固
定）

175 520（固
定）

175 520（固
定）

E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 200 520（固
定）

250 520（固
定）

250 520（固
定）

2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 175 520（固
定）

175 520（固
定）

175 520（固
定）

E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000

E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000

E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000

E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3M 120-200 kVA UPS

商业代码 断路器类型 120 kVA 160 kVA 200 kVA

Ir Im Ir Im Ir Im

2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520（固
定）

– – – –

2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520（固
定）

250 520（固
定）

– –

E3MCBC10A C40S4TM400D 360 1000 – – – –

2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000

E3MCBC10B C40S4TM400D 360 1000 – – – –

2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000

E3MCBC10C C40S4TM400D 320 1000 400 1000 400 1000

2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000

E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500

2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500

2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000

C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000

C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS

商业代码 断路器类型 250 kVA 300 kVA 400 kVA

Ir Im Ir Im Ir Im

3 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 200 520 200 520 – –

2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520 – –

3 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520 250 520

2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
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Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS (持续)

商业代码 断路器类型 250 kVA 300 kVA 400 kVA

Ir Im Ir Im Ir Im

3 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000

E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000 – – – –

2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000

3 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000

E3MCBC10C C40S4TM400D 400 1000 – – – –

2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 360 1000 400 1000 400 1000

3 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 400 1000

E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500

2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500

3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500

2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500

3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

商业代码 断路器类型 500 kVA 600 kVA

Ir Im Ir Im

2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500 – –

3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 540 1500 600 1500

2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500 – –

3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 540 1500 600 1500
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208 V系统的脱扣设置
Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS

商业代码 断路器类型 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA

Ir Im Ir Im Ir Im Ir Im

E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520
（固
定）

175 520
（固
定）

– – – –

2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG200D 175 520
（固
定）

175 520
（固
定）

175 520
（固
定）

175 520
（固
定）

E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 200 520
（固
定）

200 520
（固
定）

225 520
（固
定）

– –

2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 175 520
（固
定）

175 520
（固
定）

175 520
（固
定）

175 520
（固
定）

E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000 320 1000

2 x E3MCBC10A C40S4TM400D - - 280 1000 280 1000 280 1000

E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000 320 1000

2 x E3MCBC10B C40S4TM400D - - 280 1000 280 1000 280 1000

E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000 320 1000

2 x E3MCBC10C C40S4TM400D – – 280 1000 280 1000 280 1000

E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500 420 1500

2 x E3MCBC10D C63S4TM600D – – 420 1500 420 1500 420 1500

E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500 420 1500

2 x E3MCBC10E C63S4TM600D – – 420 1500 420 1500 420 1500

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

C40S4TM400D – – 280 1000 280 1000 280 1000

C63S4TM600D – – 420 1500 420 1500 420 1500

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

C40S4TM400D – – 280 1000 280 1000 280 1000

C63S4TM600D – – 420 1500 420 1500 420 1500
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400 V系统的建议线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧

所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。Easy UPS 3M 60-100
kVA允许的最大线缆规格为 70 mm²。Easy UPS 3M 120-200 kVA和 Easy UPS
3L 250-600 kVA允许的最大线缆规格为 150 mm²。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

注:过流保护装置由其他厂家提供。
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52标准中的表 B.52.3 (52-C2)，且须符合
以下要求：

• 90°C导线
• 环境温度为 30°C
• 使用铜导线
• 安装方式 C

保护性接地 (PE)线缆的规格应遵守 IEC 60364-4-54第 543条的表 54.3。

如果室内环境温度超过 30°C，请根据 IEC修正系数选择更高规格的导线。

Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS

商业代码 60 kVA 80 kVA 100 kVA

DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)

E3MCBC7C 35 16 50 25 – –

2 x E3MCBC7C 35 16 35 16 35 16

E3MCBC7D 50 25 70 35 70 35

2 x E3MCBC7D 50 25 50 25 50 25

E3MCBC10A 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50

E3MCBC10B 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50

E3MCBC10C 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50

E3MCBC10D 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70

E3MCBC10E 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70

Easy UPS 3M 120-200 kVA UPS

商业代码 120 kVA 160 kVA 200 kVA

DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)

2 x E3MCBC7C 35 16 50 25 – –

2 x E3MCBC7D 70 35 70 35 70 35

E3MCBC10A 120 70 – – – –

2 x E3MCBC10A 95 50 95 50 120 70

E3MCBC10B 120 70 – – – –

2 x E3MCBC10B 95 50 95 50 120 70

E3MCBC10C 95 50 150或 2 x 70 95 150或 2 x 70 95

2 x E3MCBC10C 95 50 95 50 95 50

E3MCBC10D 150或 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120

2 x E3MCBC10D 150 95 150 95 150 95

E3MCBC10E 150或 2 x 70 95 2 x 95 95 2 x 120 120
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Easy UPS 3M 120-200 kVA UPS (持续)

商业代码 120 kVA 160 kVA 200 kVA

DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)

2 x E3MCBC10E 150 95 150 95 150 95

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

95 95 95 95 95 95

150 150 150 150 150 150

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

95 95 95 95 95 95

150 150 150 150 150 150

Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS

商业代码 250 kVA 300 kVA 400 kVA

DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)

3 x E3MCBC7C 70 35 95 50 – –

2 x E3MCBC7D 95 50 95 50 – –

3 x E3MCBC7D 95 50 95 50 120 70

2 x E3MCBC10A 150或 2 x 70 95 150或 2 x 70 95 150或 2 x 70 95

3 x E3MCBC10A 95 50 120 70 150 95

E3MCBC10B 150或 2 x 70 95 – – – –

2 x E3MCBC10B 150或 2 x 70 95 150或 2 x 70 95 150或 2 x 70 95

3 x E3MCBC10B 95 50 120 70 150 95

E3MCBC10C 150或 2 x 70 95 – – – –

2 x E3MCBC10C 120 70 150或 2 x 70 95 150或 2 x 70 95

3 x E3MCBC10C 95 50 95 50 150 95

E3MCBC10D 2 x 120 120 2 x 120 120 2 x 120 120

2 x E3MCBC10D 150 95 2 x 95 95 2 x 120 120

3 x E3MCBC10D 150 95 150 95 150 95

E3MCBC10E 2 x 120 120 2 x 120 120 2 x 120 120

2 x E3MCBC10E 150 95 2 x 95 95 2 x 120 120

3 x E3MCBC10E 150 95 150 95 150 95

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

商业代码 500 kVA 600 kVA

DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2) DC (±, N) (mm²) DC PE (mm2)

2 x E3MCBC10D 2 x 120 120 – –

3 x E3MCBC10D 2 x 120 120 2 x 120 120

2 x E3MCBC10E 2 x 120 120 – –

3 x E3MCBC10E 2 x 120 120 2 x 120 120
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208 V系统的建议线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧

所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。Easy UPS 3M 50 kVA
允许的最大线缆规格为 70 mm²。Easy UPS 3M 60-100 kVA允许的最大线缆规
格为 150 mm²。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

注:过流保护装置由其他厂家提供。
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52标准中的表 B.52.3 (52-C2)，且须符合
以下要求：

• 90°C导线
• 环境温度为 30°C
• 使用铜导线
• 安装方式 C

保护性接地 (PE)线缆的规格应遵守 IEC 60364-4-54第 543条的表 54.3。

如果室内环境温度超过 30°C，请根据 IEC修正系数选择更高规格的导线。

Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS

商业代码 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA

DC (±, N)
(mm²)

DC PE
(mm2)

DC (±, N)
(mm²)

DC PE
(mm2)

DC (±, N)
(mm²)

DC PE
(mm2)

DC (±, N)
(mm²)

DC PE
(mm2)

E3MCBC7C 50 25 50 25 – – – –

2 x E3MCBC7C 35 16 35 16 35 16 50 25

E3MCBC7D 50 25 70 35 70 35 – –

2 x E3MCBC7D 50 25 50 25 50 25 50 25

E3MCBC10A 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50

2 x E3MCBC10A – – 95 50 95 50 95 50

E3MCBC10B 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50

2 x E3MCBC10B – – 95 50 95 50 95 50

E3MCBC10C 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50

2 x E3MCBC10C – – 95 50 95 50 95 50

E3MCBC10D 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70

2 x E3MCBC10D – – 150 95 150 95 150 95

E3MCBC10E 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70

2 x E3MCBC10E – – 150 95 150 95 150 95

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

– – 95 95 95 95 95 95

– – 150 150 150 150 150 150

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

– – 95 95 95 95 95 95

– – 150 150 150 150 150 150
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扭矩规格

螺栓规格 扭矩

M4 1.7 Nm

M5 2.2 Nm

M6 5 Nm

M8 17.5 Nm

M10 30 Nm

M12 50 Nm

间距

注:这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求，请遵
守当地安全规范和标准。

注:房间应保持通风，以防止电池柜产生的二氢化物聚集。建议的最小气流
量：2.41 m3/h。
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标准电池柜运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度mm 宽度mm 深度mm

E3MCBC7C 551 1980 815 970

E3MCBC7D 820 1980 815 970

E3MCBC10A 1117 1980 1130 970

E3MCBC10B 1297 1980 1130 970

E3MCBC10C 1424 1980 1130 970

E3MCBC10D
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1120
1980 1130 970

1102 1980 1130 970

E3MCBC10E
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1300
1980 1130 970

1282 1980 1130 970

标准电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度mm 宽度mm 深度mm

E3MCBC7C 531 1900 710 845

E3MCBC7D 800 1900 710 845

E3MCBC10A 1038 1900 1010 845

E3MCBC10B 1164 1900 1010 845

E3MCBC10C 1280 1900 1010 845

E3MCBC10D 1041 1900 1010 845

1023 1900 1010 845

E3MCBC10E 1170 1900 1010 845

1152 1900 1010 845

注: E3MCBC10D和 E3MCBC10E由两个机柜组成。
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环境

运行 贮存

温度 0 °C ~ 40 °C -15 °C ~ 40 °C

合规性

安全 IEC 62040-1:2017，不间断电源系统 (UPS)第 2.0版 -第 1部分：安全要求

性能 IEC 62040-3:2011-03，不间断电源系统 (UPS)第 2版 -第 3部分：确定性能的方法和试验要求

环境 IEC 62040-4:2013-04，不间断电源系统 (UPS)第 1版 -第 4部分：环境方面 –要求和报告

标志 CE

接地系统 TN-C, TN-S, TT

过压类别 OVCIII

保护级别 I

污染等级 2
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安装步骤

注:电池组与 UPS之间的距离不得超过 200米。如需更长距离安装，请联系施
耐德电气。

1. 执行以下操作之一：
– 将信号线缆连接至 Easy UPS 3M, 22页或
– 将信号线缆连接至 Galaxy 3L, 25页。

2. 连接电源线, 29页。

3. 最终安装, 32页。

后续条件:有关安装完成后如何移动或拆除标准电池柜，请参阅拆除标准电池柜或
将其移至新位置, 34页。
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用于并排解决方案的可选线缆套件
可选用以下两种线缆套件：

• E3MOPT003：此线缆套件包含电源线和信号线，用于安装与 60–100 kVA
UPS相邻的一个标准电池柜。此线缆套件适用于 700 mm宽 Easy UPS 3M标
准电池柜。

• E3MOPT004：此线缆套件包含电源线和信号线，用于安装与 60–100 kVA
UPS相邻的一个标准电池柜。此线缆套件适用于 1000 mm宽 Easy UPS 3M
标准电池柜。
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将信号线缆连接至 Easy UPS 3M
注:将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。
注:使用双重隔离的信号线。信号线的额定值必须至少为 600 V。

注:电池温度信号线的长度为 5m。

1. 打开标准电池柜的前门。

2. 断开电池断路器。

3. 拆下断路器左右两侧保护盖板。

700 mm宽标准电池柜 1000 mm宽标准电池柜
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4. 在标准电池柜的顶部安装 UPS随附的温度传感器。

警告
小心火灾

如上所述放置温度传感器，以确保正确的温度测量结果。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

700 mm宽标准电池柜 1000 mm宽标准电池柜

5. 将电池温度线缆从标准电池柜底部接入并连接到 UPS干接点接线端子 BAT_
T–1和 BAT_T–2。

6. 从电池断路器左侧拆下接线端子盖板。
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7. 拆下电池断路器的盖板，将信号线连接至电池断路器。

注:辅助开关的信号线和保险丝连接线均为 SELV，必须与 DC线缆进行双
重隔离。

8. 将信号线从电池断路器后通过标准电池柜底部穿出并与信号线连接：

电池断路器背面视图

a. 将辅助开关信号线从标准电池柜连接至 UPS中的 J5-1和 J5-2上。

b. 将欠压跳闸线圈信号线从电池断路器连接至 UPS中的 J6-1和 J6-4上。

c. 使用随附的信号线扎带将信号线固定到线缆扣上。

9. 重新装回电池断路器的盖板。
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将信号线缆连接至 Galaxy 3L
注:将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。
注:使用双重隔离的信号线。信号线的额定值必须至少为 600 V。

注:电池温度信号线的长度为 5m。

1. 打开标准电池柜的前门。

2. 断开电池断路器。

3. 拆下断路器左右两侧保护盖板。

700 mm宽标准电池柜 1000 mm宽标准电池柜
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4. 在标准电池柜的顶部安装 UPS随附的温度传感器。

警告
小心火灾

如上所述放置温度传感器，以确保正确的温度测量结果。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

700 mm宽标准电池柜 1000 mm宽标准电池柜

5. 将电池温度线缆从标准电池柜底部接入并连接到 UPS干接点接线端子 J12
(NTC)。

6. 从电池断路器左侧拆下接线端子盖板。
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7. 拆下电池断路器的盖板，将信号线连接至电池断路器。

注:辅助开关的信号线和保险丝连接线均为 SELV，必须与 DC线缆进行双
重隔离。
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8. 将信号线从电池断路器后通过标准电池柜底部穿出并与信号线连接：

电池断路器背面视图

a. 将辅助开关信号线从电池断路器和保险丝连接至 UPS中的 J4-3/J4-4、
J5-1/J5-2和 J5-3/J5-4上。

b. 将欠压跳闸线圈信号线从电池断路器连接至 UPS中的 J3-1/J3-2、J3-3/
J3-4和 J4-1/J4-2上。

c. 使用随附的信号线扎带将信号线固定到线缆扣上。

9. 重新装回电池断路器的盖板。
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连接电源线

危险
小心触电、爆炸或电弧

请先关闭 UPS的总电源，然后再将电池线连接到标准电池柜。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

注: E3MCBC10D或 E3MCBC10E电池解决方案分别由两个电池柜组成：一个
装有电池断路器和电池，另一个仅装有电池。

1. 断开电池断路器。

2. 将 PE线缆从标准电池柜底部接入并与 PE线缆连接。

700 mm宽标准电池柜 1000 mm宽标准电池柜

3. 将来自 UPS的 DC线缆从标准电池柜底部接入并连接电池线缆 (N、DC+、
DC-)。连接 DC线缆时，请使用锁紧垫圈（需另购）。

4. 重新装回电池断路器左侧的接线端子盖板，拆下电池断路器右侧的接线端子盖
板。
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5. 对于 E3MCBC10D或 E3MCBC10E标准电池解决方案：

a. 连接两个标准电池柜之间的 PE线缆。

b. 将电池线缆（N、电池+、电池-）从第二个标准电池柜中的电池连接到第
一个标准电池柜中电池断路器的右侧。

E3MCBC10D或 E3MCBC10E标准电池解决方案：

6. 重新装回断路器保护盖板。

700 mm宽标准电池柜 1000 mm宽标准电池柜
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7. 将标准电池柜中每块搁板上的电池互连，然后连接到电池断路器的右侧。请参
阅前门内侧的接线示意图。

危险
小心触电、爆炸或电弧

电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时，必须严格遵守以下
注意事项
• 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
• 请使用带绝缘把手的工具。
• 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
• 请勿将工具或金属零件放在电池上。
• 在连接或断开电池接线端子之前，请断开充电电源。
• 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地，移除接地。触碰
接地电池的任何部分均可能导致触电。在安装和维护过程中，如果将接
地连接移除，即可减少触电危险（适用于无接地供电电路的设备和远程
电池）。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
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最终安装

1. 将随附的踢板安装在标准电池柜前后和左右两侧。

注:仅在按照规定步骤拆除或移动标准电池柜时拆下踢板。有关详细信
息，请参见拆除标准电池柜或将其移至新位置, 34页。
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2. 关闭柜门。在 1000 mm宽标准电池柜上，使用两个螺钉关闭左侧柜门。

1000 mm宽标准电池柜
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拆除标准电池柜或将其移至新位置

1. 打开柜门。在 1000 mm宽标准电池柜上，拆下两个螺钉以打开左侧柜门。

2. 断开电池断路器（OFF位置）。

3. 拆下断路器保护盖板。

700 mm宽标准电池柜 1000 mm宽标准电池柜

4. 从电池断路器左侧拆下接线端子盖板。

5. 断开并拆下电池断路器的 DC线缆、N线缆和 PE线缆。

700 mm宽标准电池柜 1000 mm宽标准电池柜

34 990-91274H-037

适用于 Easy UPS 3M和 Easy UPS 3L 拆除标准电池柜或将其移至新位置



6. 对于 E3MCBC10D或 E3MCBC10E标准电池解决方案：

a. 断开两个标准电池柜之间的 PE线缆。

b. 从第一个标准电池柜中电池断路器右侧断开第二个标准电池柜中电池的电
池线缆（N、电池+、电池-）。

E3MCBC10D或 E3MCBC10E标准电池解决方案：

7. 将每块搁板上的电池断开连接并拆下。从电池断路器右侧断开并拆下电池线
缆。请参阅标准电池柜前门内侧的接线示意图。

危险
小心触电、爆炸或电弧

电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时，必须严格遵守以下
注意事项：
• 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
• 请使用带绝缘把手的工具。
• 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
• 请勿将工具或金属零件放在电池上。
• 在连接或断开电池接线端子之前，请断开充电电源。
• 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地，移除接地。触碰
接地电池的任何部分均可能导致触电或适中电流灼伤。在专业人员安装
和维护过程中，如果将接地连接移除，即可减少触电危险（适用于无接
地供电电路的设备和远程电池电源）。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

8. 拆下搁板上的电池。酌情回收或重复利用电池。

危险
小心触电、爆炸或电弧

维修电池时仅可由熟悉电池的合格人员进行或在其监督下进行，且需要谨慎
小心。切勿让无资质的人员操作电池。
• 正确回收利用铅酸电池。电池含有铅和稀硫酸。
• 处理电池时遵守相关国家/地区和地方法规。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
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9. 重新装回电池断路器左侧的接线端子盖板。

10. 断开并拆下标准电池柜的所有信号线。

11. 重新装回断路器保护盖板。

700 mm宽标准电池柜 1000 mm宽标准电池柜
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12. 关闭柜门。在 1000 mm宽标准电池柜上，使用两个螺钉关闭左侧柜门。

1000 mm宽标准电池柜

13. 拆下标准电池柜前后和左右两侧的踢板。
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14. 使用托盘车从左侧或右侧托起标准电池柜。

警告
当心倾倒
• 切勿使用叉车托起机柜。请使用托盘车。
• 切勿从前面或后面托起机柜。从左侧或右侧托起。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

15. 执行以下操作之一：
– 拆除标准电池柜，或
– 将标准电池柜移至新位置进行安装。

16. 仅适用于在新位置安装标准电池柜：将标准电池柜移至新位置后重新装回其中
电池。按照安装手册安装电池互联、信号线、电源线等。有关安装概述，请参
阅安装步骤, 20页。
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