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ข้อมูลทางกฎหมาย
แบรนด์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และเครื่องหมายการค้าท้้งหมดของชไนเดอร์ อิเล็คทริค SE และ
สำนักงานสาขาท่ีกล่าวถึงในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินชไนเดอร์ อิเล็คทริค SE และสำนักงานสาขา
แบรนด์อ่ืนๆ ทั้งหมดอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเคร่ืองหมายนั้นๆ คู่มือนี้และเนื้อหา
ภายในได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เก่ียวข้องและได้รับการปรับปรุงสำหรับใช้งาน
ด้านข้อมูลเท่านั้น ห้ามนำส่วนใดส่วนหน่ึงในคู่มือนี้ไปทำซ้ำหรือนำไปแจกจ่ายในทุกรูปแบบหรือ
ทุกทาง (อิเล็คทรอนิคส์ กลไก ถ่ายเอกสาร บันทึกภาพ หรือในรูปแบบอื่นๆ) ไม่ว่าจะด้วยจุด
ประสงค์ใดก็ตาม โดยท่ีไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคไม่ให้สิทธิ์หรือการอนุญาตใดๆ แก่การใช้คู่มือหรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์
ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ใบอนุญาตที่ไม่ใช่สิทธิ์เฉพาะตัวหรือเป็นส่วนบุคคลเพ่ือใช้ในการปรึกษา
ในสภาพ "ตามท่ีมีอยู่”

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคควรได้รับการติดตั้ง ใช้งาน รับบริการ และได้รับ
การบำรุงรักษาโดยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเท่าน้ัน

เนื่องจากมาตรฐาน ข้อมูลจำเพาะ และการออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคร้ังคราว ดังนั้นข้อมูล
ที่อยู่ในคู่มือนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชไนเดอร์ อิเล็คทริคและสำนักงานสาขาจะไม่รับผิดชอบ
หรือรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือข้อความใดๆ ที่ขาดหายไปในเน้ือหาด้านข้อมูลของเอกสารนี้ หรือ
ผลท่ีตามมา หรือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานข้อมูลท่ีอยู่ในท่ีนี้
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คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำ
เหล่านี้ไว้

อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียด และทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ทั้งหมด ก่อนทำการติด
ต้ัง ใช้งาน ซ่อมบำรุง หรือทำการบำรุงรักษา คุณจะเห็นข้อความด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
ในตลอดคู่มือนี้ หรือจะปรากฏบนอุปกรณ์ เพื่อเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือ
เพื่อเตือนและให้ความสนใจกับข้อมูลท่ีอธิบายหรือช่วยให้กระบวนการดำเนินงานสามารถ
เป็นไปได้อย่างง่ายดายย่ิงขึ้น

ข้อความด้านความปลอดภัยนอกเหนือจากสัญลักษณ์นี้สำหรับ “อันตราย”
หรือ “คำเตือน” ระบุถึงอันตรายในระบบไฟฟ้าท่ีมีอยู่ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิด
การบาดเจ็บในตัวบุคคล หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

น่ีเป็นสัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัย จะใช้เพ่ือเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่
อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บในตัวบุคคล ดำเนินการตามข้อความด้านความ
ปลอดภัยท้ังหมดพร้อมสัญลักษณ์นี้ เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้น
หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้

อันตราย
อันตราย ระบุถึงสถานการณ์อันตรายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากไม่มีการหลีกเล่ียง จะ
เป็นผลให้เสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

คำเตือน
คำเตือน ระบุถึงสถานการณ์อันตรายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากไม่มีการหลีกเล่ียง
สามารถเป็นผลให้เสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง ระบุถึงสถานการณ์อันตรายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากไม่มีการหลีกเล่ียง
สามารถเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้

ประกาศ
โปรดทราบ ใช้เพื่อแสดงข้อปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางกายภาพ จะไม่มีการ
ใช้สัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัยพร้อมข้อความด้านความปลอดภัยประเภทนี้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

หมายเหตุ
การติดตั้งอุปกรณ์ การใช้งาน ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควรกระทำโดย
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น Schneider Electric จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากมีผลก
ระทบท่ีเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์น้ี

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการรับรองนั้น เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญและมีความรู้เกี่ยวกับการสร้าง ติด
ต้ัง และใช้งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้รับรู้และ
หลีกเล่ียงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

อ่านคำแนะนำท้ังหมดในคู่มือการติดตั้ง ก่อนทำการติดต้ังหรือใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

ห้ามติดต้ังผลิตภัณฑ์จนกว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ และมีการทำความสะอาด
ห้องท่ีจะใช้ในการติดตั้งน้ันแล้ว

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

จะต้องติดต้ังผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลจำเพาะและข้อกำหนดท่ีระบุไว้โดย Schneider
Electric โดยเฉพาะการป้องกันท้ังภายนอกและภายใน (เบรกเกอร์แบบทวนสัญญาณ
เบรกเกอร์สำหรับแบตเตอรี่ การเดินสายเคเบิล เป็นต้น) และข้อกำหนดด้านส่ิงแวดล้อม
Schneider Electric จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่าน้ี

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

จะต้องติดต้ังระบบ UPS ตามข้อกำหนดบังคับท้องถิ่นและประเทศ ติดต้ัง UPS ตาม:
• IEC 60364 (รวมถึง 60364–4–41- การป้องกันไฟฟ้าช็อต, 60364–4–42 - การป้อง

กันเอฟเฟกต์จากความร้อน, และ 60364–4–43 - การป้องกันกระแสไฟสูงเกิน) หรือ
• NEC NFPA 70 หรือ
• มาตรฐานระบบไฟฟ้าประเทศแคนาดา (C22.1 ส่วนที่ 1)
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดมาตรฐานที่บังคับใช้ในพื้นท่ีของคุณ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
• ติดต้ังผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมในอาคารท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีสิ่งปนเปื้อนท่ี

นำไฟฟ้าและปราศจากความช้ืน
• ติดต้ังผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นผิวเรียบที่ไม่ติดไฟ และแข็งแรงทนทาน (เช่น คอนกรีต) ซึ่ง

สามารถรองรับน้ำหนักของระบบได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
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คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานท่ีไม่ปกติ ดังน้ัน จะ
ต้องไม่มีการติดต้ังในสภาพแวดล้อมดังกล่าวต่อไปน้ี:
• ไอควันที่สร้างความเสียหาย
• พ้ืนที่ท่ีเต็มไปด้วยฝุ่นหรือแก๊สซึ่งสามารถก่อให้เกิดการระเบิดได้ รวมถึงแก๊สที่มีฤทธิ์

กัดกร่อน หรือมีส่ือนำไฟฟ้า หรือมีรังสีความร้อนจากแหล่งอ่ืนๆ
• มีความชื้น ฝุ่นท่ีมีฤทธิ์ขัดกร่อน ไอน้ำ หรือสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงมากเกิน
• มีเชื้อรา แมลง หนอน
• มีไอเค็มหรืออยู่ในห้องเย็นที่ปนเป้ือนสารทำความเย็นปะปนอยู่
• ระดับมลพิษสูงกว่า 2 ตามข้อกำหนด IEC 60664-1
• พ้ืนที่ท่ีมีแรงส่ันสะเทือนที่ไม่ปกติ มีการกระแทก และการเอียง
• สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง อยู่ใกล้แหล่งความร้อน หรืออยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมี

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าสูง
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

อย่าเจาะหรือตัดรูสำหรับสายสัญญาณหรือรางเดินสายไฟที่ติดต้ังเพลตเอาไว้ และอย่า
เจาะหรือตัดรูที่ระยะใกล้กับ UPS

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

คำเตือน
อันตรายจากไฟอาร์ก

ห้ามทำการเปล่ียนแปลงเชิงกลใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ (รวมถึง การถอดชิ้นส่วนของตู้ออก
หรือเจาะ/ตัดให้เป็นช่อง) ซึ่งไม่มีการอธิบายไว้ในคู่มือการติดต้ัง

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

ประกาศ
ความเส่ียงจากความร้อนสูงเกิน

จัดพ้ืนท่ีว่างรอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด และห้ามปิดครอบช่องระบายอากาศใน
ขณะท่ีผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้

ความปลอดภัยสำหรับระบบไฟฟ้า

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
• จะต้องทำการติดต้ัง ใช้งาน ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโดยเจ้า

หน้าท่ีที่ได้รับการรับรองแล้วเท่าน้ัน
• จะต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อ

กำหนดการทำงานระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย
• ปิดระบบแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ UPS ก่อนทำงานกับหรือในอุปกรณ์
• ก่อนทำงานกับระบบ UPS ให้ตรวจสอบระดับแรงดันไฟที่อาจเป็นอันตรายระหว่างเท

อร์มินอลท้ังหมดก่อน รวมถึงการเชื่อมต่อสายดิน
• UPS ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟภายใน อาจมีระดับแรงดันไฟที่อาจเป็นอันตราย แม้

เมื่อตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟหลักแล้ว ก่อนติดต้ังหรือบำรุงรักษาระบบ UPS
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการปิดสวิตช์เครื่องแล้ว และมีการตัดการเชื่อมต่อจากแหล่ง
จ่ายไฟหลักและแบตเตอรี่ รอห้านาทีก่อนเปิดระบบ UPS เพื่อให้ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
คลายประจุออกก่อน

• จะต้องมีการเชื่อมต่อสายดินเข้า UPS อย่างถูกต้อง และเนื่องจากอาจมีกระแสไฟฟ้า
แรงดันสูงรั่วไหลออกมา จะต้องทำการเชื่อมต่อสายดินสำหรับตัวนำไฟก่อน

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

สำหรับระบบท่ีไม่มีการป้องกันการย้อนกลับ จะต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์แยกระบบอัตโนมัติ
(ตัวเลือกการป้องกันการย้อนกลับ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ IEC/
EN 62040–1 หรือ UL1778 ฉบับที่ 5 – โดยขึ้นกับระบบจ่ายไฟมาตรฐานสองระบบใน
พ้ืนที่ของคุณ) เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟที่อาจเป็นอันตรายที่เทอร์มินอล
อินพุตของอุปกรณ์แยกระบบ จะต้องมีการเปิดใช้อุปกรณ์ดังกล่าวภายใน 15 วินาที หลัง
จากท่ีแหล่งจ่ายไฟแบบทวนสัญญาณล้มเหลว และจะต้องมีการกำหนดอัตราตามข้อมูล
จำเพาะท่ีกำหนดไว้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

เมื่อมีการเช่ือมต่ออินพุทจาก UPS ผ่านอุปกรณ์แยกระบบภายนอก ซ่ึงเมื่อเปิดระบบ จะมีการ
แยกข้ัวกลางออก หรือเม่ือมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์แยกระบบกันกระแสย้อนกลับแบบอัตโนมัติ
ภายนอกเข้ากับอุปกรณ์ หรือเม่ือมีการเช่ือมต่อเข้าระบบจ่ายไฟของ IT จะต้องมีการแสดง
ป้ายบอกไว้ที่เทอร์มินอลอินพุทของ UPS ให้ชัดเจน รวมถึงบนอุปกรณ์แยกระบบไฟหลัก
ทั้งหมดท่ีติดตั้งไว้ห่างจากบริเวณของ UPS และจุดเชื่อมต่อภายนอกระหว่างอุปกรณ์แยก
ระบบและ UPS โดยผู้ใช้ โดยจะต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี้ (หรือเทียบเท่าในภาษาซ่ึงได้
รับการยอมรับให้ใช้ในประเทศซึ่งมีการติดต้ังระบบ UPS ไว้):

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

ความเสี่ยงต่อการมีแรงดันไฟย้อนกลับ ก่อนทำงานกับวงจรน้ี: ให้แยกระบบ UPS ออก
และตรวจสอบระดับแรงดันไฟท่ีอาจเป็นอันตรายระหว่างเทอร์มินอลทั้งหมดก่อน รวมถึง
การเชื่อมต่อสายดิน

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
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คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

ความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
• จะต้องติดต้ังเบรกเกอร์วงจรแบตเตอรี่ไว้ตามข้อมูลจำเพาะและข้อกำหนดที่ระบุไว้โดย
Schneider Electric

• การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ต้องดำเนินการหรือควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึก
อบรม และมีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่และข้อควรระวังตามที่กำหนดไว้เท่าน้ัน เจ้า
หน้าท่ีที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมควรอยู่ห่างจากแบตเตอรี่

• ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการเช่ือมต่อหรือตัดการเช่ือมต่อเทอร์มินัล
แบตเตอร่ี

• ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เข้าในกองไฟ เนื่องจากจะทำให้ระเบิดได้
• แบตเตอร่ีที่ล้มเหลวสามารถเข้าถึงอุณหภูมิที่สูงเกินเกณฑ์การเผาไหม้สำหรับพื้นผิวท่ี

สัมผัสได้
• ห้ามเปิด เปล่ียน หรือแยกช้ินส่วนแบตเตอรี่ การสัมผัสอิเล็กโทรไลต์จะเป็นอันตรายต่อ

ผิวหนังและดวงตา อาจเป็นพิษต่อร่างกายได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

แบตเตอร่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกตข้อ
ควรระวังดังต่อไปนี้ เม่ือใช้งานแบตเตอร่ี
• ถอดนาฬิกา แหวน หรือเคร่ืองประดับใดๆ ท่ีมีส่วนผสมของโลหะออก
• ใช้เครื่องมือท่ีมีฉนวนหุ้ม
• สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบู้ตนิรภัย
• ห้ามวางเคร่ืองมือหรือชิ่นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่

• ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอร่ี
• ตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายดินเข้าแบตเตอร่ีโดยไม่ได้ต้ังใจหรือไม่ หากมีการ

เช่ือมต่อสายดินไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าสายดิน การ
สัมผัสช้ินส่วนใดๆ ของแบตเตอรี่ท่ีมีการเช่ือมต่อสายดินไว้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้า
ช็อตและเผาไหม้จากกระแสไฟช็อต อาจสามารถลดโอกาสการเกิดไฟฟ้าช็อตดัง
กล่าว หากมีการถอดสายดินออกในระหว่างการติดต้ังและการบำรุงรักษาโดยผู้
เช่ียวชาญ (กำหนดใช้ได้สำหรับอุปกรณ์และแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่แบบรีโมทซึ่งไม่มี
วงจรเช่ือมต่อเข้าสายดิน)

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

เมื่อเปล่ียนแบตเตอรี่ ให้เปลี่ยนใช้ประเภทและหมายเลขระบุแบตเตอร่ีหรือชุดแบตเตอรี่
เดียวกันเสมอ อ้างอิงถึงป้ายช่ือในตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิกสำหรับข้อมูลเก่ียวกับ
แบตเตอร่ีในระบบของคุณ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้

ข้อควรระวัง
ความเส่ียงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
• ติดต้ังแบตเตอรี่ในระบบ UPS แต่อย่าเช่ือมต่อแบตเตอรี่จนกว่าระบบ UPS จะพร้อมที่

จะเปิดเครื่อง ช่วงระยะเวลานับจากการเชื่อมต่อแบตเตอร่ี จนกระทั่งถึงการเปิดใช้
ระบบ UPS ซึ่งจะห้ามเกิน 72 ช่ัวโมงหรือ 3 วัน

• ห้ามจัดเก็บแบตเตอรี่ไว้เกินหกเดือน มิฉะนั้น จะต้องชาร์จไฟใหม่ หากระบบ UPS มี
การจ่ายไฟเป็นระยะเวลานาน เราขอแนะนำให้คุณชาร์จระบบ UPS เป็นเวลานาน 24
ช่ัวโมง อย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งจะเป็นการชาร์จไฟเข้าแบตเตอร่ี และสามารถหลีก
เลี่ยงความเสียหายท่ีไม่อาจแก้ไขกลับคืนได้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
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ข้อมูลจำเพาะ สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

ข้อมูลจำเพาะ

ประกาศ
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด

ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดต้ัง UPS

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ข้อมูลจำเพาะตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิก

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

จะต้องใช้ตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิกเฉพาะกับ Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS หรือ
Easy UPS 3-Phase Modular

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

หมายเหตุ: สามารถเช่ือมต่อตู้แบตเตอร่ีภายนอกเข้ากับ UPS Galaxy VS ได้สูงสุด
สองตู้ (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 หรือ
GVSCBC10B2)
หมายเหตุ: สามารถเช่ือมต่อตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิกอย่างน้อยสองตู้และตู้แบตเตอร่ี
แบบคลาสสิกสูงสุดสี่ตู้ (GVSCBC10A2 หรือ GVSCBC10B2) กับ Galaxy VL UPS
หมายเหตุ: สามารถเช่ือมต่อตู้แบตเตอร่ีภายนอกเข้ากับ Easy UPS 3-Phase
Modular ได้สูงสุดสี่ตู้ (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2
หรือ GVSCBC10B2)

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ ประเภทแบตเตอรี่ จำนวนบล็อกแบตเตอรี่

GVSCBC7C XP12V18001 หรือ XP12-240 36

GVSCBC7D XP12-150 40

GVSCBC7E XP12-150 46

GVSCBC10A2 XP12-240 48

GVSCBC10B2 XP12-350 40
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular ข้อมูลจำเพาะ

การตั้งค่าการตัดวงจร
การต้ังค่าการตัดวงจรต้องมีการควบคุมระหว่างการติดต้ัง ตั้งค่าการต้ังค่าการตัดวงจรตาม
ตารางท่ีเกี่ยวข้องด้านล่าง

GVSCBC7C
พิกัด UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1

ประเภทเบรกเกอร์ C25S3D + C253MG250D NA

การตั้งค่า Ir 175 200 250 250

การตั้งค่า Im 1250

GVSCBC7D
พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1

ประเภทเบรกเกอร์ C10S3D + C103MG080

การตั้งค่า Ir 56 72 80 80 NA

การตั้งค่า Im 400

GVSCBC7E
พิกัด UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1

ประเภทเบรกเกอร์ C25S3D + C253MG200D

การตั้งค่า Ir 140 160 200

การตั้งค่า Im 1000

GVSCBC10A2
พิกัด UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1

ประเภทเบรกเกอร์ C25S3D + C253MG250D NA

การตั้งค่า Ir 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250

การตั้งค่า Im 1250

พิกัด UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

1

ประเภทเบรกเกอร์ C25S3D + C253MG250D

จำนวนตู้แบตเตอรี่
ภายนอก

2 x
GVSCBC10-
A2

2 x
GVSCBC10-
A2

3 x
GVSCBC10-
A2

3 x
GVSCBC10-
A2

4 x
GVSCBC10-
A2

4 x
GVSCBC10-
A2

4 x
GVSCBC10-
A2
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ข้อมูลจำเพาะ สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

พิกัด UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

1

การตั้งค่า Ir 225 250 225 250 225 250 250

การตั้งค่า Im 1250

GVSCBC10B2
พิกัด UPS 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1

ประเภทเบรกเกอร์ C40S3TM320D

การตั้งค่า Ir 224 224 256 288 288 320 320

การตั้งค่า Im 1500

พิกัด UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

1

ประเภทเบรกเกอร์ C40S3TM320D

จำนวนตู้แบตเตอรี่
ภายนอก

2 x
GVSCBC10-
B2

2 x
GVSCBC10-
B2

3 x
GVSCBC10-
B2

3 x
GVSCBC10-
B2

4 x
GVSCBC10-
B2

4 x
GVSCBC10-
B2

4 x
GVSCBC10-
B2

การตั้งค่า Ir 288 320 288 320 288 320 320

การตั้งค่า Im 1500
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

การเชื่อมต่อสายท้ังหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทาง
ไฟฟ้าท้ังหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายไฟฟ้าท่ีสามารถใช้ได้สูงสุดคือ 95 ตร.มม.

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะอ้างอิงจากตาราง B.52.3 (52-C2) ของ IEC 60364-5-52
พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
• ตัวนำไฟฟ้า 90 °C
• อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C
• การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
• วิธีการติดตั้ง C
สายดินเพ่ือการป้องกัน (PE) มีขนาดตามตารางท่ี 54.3 ของ IEC 60364-4-54 ข้อ 543

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ข้ึน
ตามปัจจัยท่ีกำหนดไว้โดย NEC

GVSCBC7C
พิกัด UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1

DC+/DC- (ตร.มม.) 50 70 70 NA

DC PE (ตร.มม.) 25 35 35

GVSCBC7D
พิกัด UPS 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1

DC+/DC- (ตร.มม.) 16 35 35

DC PE (ตร.มม.) 10 16 16

GVSCBC7E
พิกัด UPS 20-60 kW 80 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

0.8 0.9 1 0.8 0.9 1

DC+/DC- (ตร.มม.) 35 50

DC PE (ตร.มม.) 16 25
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ข้อมูลจำเพาะ สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

GVSCBC10A2
พิกัด UPS 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1

DC+/DC- (ตร.มม.) 50 70 70 NA

DC PE (ตร.มม.) 25 35 35

พิกัด UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

1

จำนวนตู้แบตเตอรี่
ภายนอก

2 x
GVSCBC10-
A2

2 x
GVSCBC10-
A2

3 x
GVSCBC10-
A2

3 x
GVSCBC10-
A2

4 x
GVSCBC10-
A2

4 x
GVSCBC10-
A2

4 x
GVSCBC10-
A2

DC+/DC- (ตร.มม.) 70

DC PE (ตร.มม.) 35

GVSCBC10B2
พิกัด UPS 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1

DC+/DC- (ตร.มม.) 50 70 95

DC PE (ตร.มม.) 25 35 50

พิกัด UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

ตัวประกอบกำลัง
ไฟฟ้า

1

จำนวนตู้แบตเตอรี่
ภายนอก

2 x
GVSCBC10-
B2

2 x
GVSCBC10-
B2

3 x
GVSCBC10-
B2

3 x
GVSCBC10-
B2

4 x
GVSCBC10-
B2

4 x
GVSCBC10-
B2

4 x
GVSCBC10-
B2

DC+/DC- (ตร.มม.) 70 95

DC PE (ตร.มม.) 35 50
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
ขนาดสลักเกลียว แรงบิด

M4 1.7 Nm

M5 2.2 Nm

M6 5 Nm

M8 17.5 Nm

M10 30 Nm

M12 50 Nm

สภาพแวดล้อม
การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ

อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C -15 °C ถึง 40 °C

ความช้ืนสัมพัทธ์ 0-95% แบบไม่ควบแน่น 10-80% แบบไม่ควบแน่น

ระดับความสูง 0-1000 ม.

คลาสการป้องกัน IP20

สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้
หมายเหตุ: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่าน้ัน
ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นท่ีสำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมใน
พ้ืนที่ของคุณ
หมายเหตุ: ห้องควรระบายอากาศได้เพื่อป้องกันไม่ให้ไดไฮโดรเจนที่เกิดจากตู้
แบตเตอร่ีสะสมเข้มข้น การไหลเวียนอากาศขั้นต่ำท่ีแนะนำ 2.41 ลบ.ม./ชม.
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ข้อมูลจำเพาะ สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

น้ำหนักและขนาดของตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิก
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.

GVSCBC7C 900 1900 710 845

GVSCBC7D 569 1900 710 845

GVSCBC7E 790 1900 710 845

GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845

GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular ขั้นตอนการติดต้ัง

ขั้นตอนการติดต้ัง

หมายเหตุ: ระยะระหว่างแบตเตอรี่สำรองและ UPS ต้องไม่เกิน 200 ม. โปรดติดต่อ
Schneider Electric สำหรับการติดตั้งในระยะที่ไกลกว่านี้

1. การเตรียมสายเคเบิล, หน้า 19

2. ปฏิบัติข้ันตอนใดขั้นตอนหน่ึงดังต่อไปน้ี:
– เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VS UPS, หน้า 20 หรือ
– เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VL UPS, หน้า 23 หรือ
– เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Easy UPS 3-Phase Modular, หน้า 26

3. เชื่อมต่อสายไฟฟ้า, หน้า 29

4. เพิ่มฉลากความปลอดภัยท่ีแปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ, หน้า 31

5. การติดตั้งข้ันสุดท้าย, หน้า 32

สิ่งจำเป็นหลังใช้งาน : สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกหลัง
การติดตั้งเสร็จส้ิน โปรดดูท่ี การรื้อถอนหรือย้ายตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิกไปยังตำแหน่งใหม่,
หน้า 34
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การเตรียมสายเคเบิล สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

การเตรียมสายเคเบิล
1. เปิดประตู ใน GVSCBC10A2 และ GVSCBC10B2 ถอดสกรูสองตัวเพื่อเปิดประตูด้าน

ซ้าย

2. ล็อกและแขวนป้ายท่ีเบรกเกอร์แบตเตอรี่ท่ีปิด (ตำแหน่งเปิด)

3. ถอดแผ่นป้องกันเบรกเกอร์

GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

4. ถอดชุดคิตที่มีแท่ง/สายทองแดงออกจากตู้แบตเตอร่ีภายนอก เก็บไว้สำหรับการเช่ือม
ต่อแบตเตอรี่ – ดู เช่ือมต่อสายไฟฟ้า, หน้า 29
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular เช่ือมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VS UPS

เช่ือมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VS UPS
หมายเหตุ: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียง
พอ
หมายเหตุ: ใช้สายสัญญาณแบบแยกสองช้ัน สายสัญญาณจะต้องมีอัตราแรงดันไฟอยู่
ที่ข้ันต่ำ 600 V

1. ติดต้ังเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ให้มาพร้อม UPS ที่ด้านบนของตู้แบตเตอร่ีภายนอก

คำเตือน
อันตรายจากไฟไหม้

วางตำแหน่งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตามท่ีอธิบายไว้เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการวัดอุณหภูมิที่
ถูกต้อง

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

20 990-5913D-032



เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VS UPS สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

2. เดินสายไฟเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ผ่านด้านล่างของตู้แบตเตอร่ีภายนอกไปยัง
UPS และเชื่อมต่อดังท่ีแสดง

หมายเหตุ: มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ให้มาพร้อมกับ UPS หน่ึงชุด ติดต่อ
Schneider Electric หากต้องการซ้ือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเพิ่มเติม (0J-0M-1160)
หมายเหตุ: สายไฟเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ถือเป็น Class 2 และ SELV
Class 2 และวงจร SELV จะต้องแยกจากวงจรหลักสองช้ัน

3. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอร่ีออก

4. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับเบรกเกอร์แบตเตอร่ี:

a. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX

b. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรแรงดันไฟฟ้าต่ำ

c. เดินสายสัญญาณออกผ่านช่องด้านล่างของเบรกเกอร์แบตเตอร่ี

5. เดินสายสัญญาณผ่านด้านหลังของเบรกเกอร์แบตเตอร่ีและออกผ่านด้านล่างของตู้
แบตเตอร่ีภายนอก

มุมมองด้านหลังของเบรกเกอร์แบตเตอร่ี
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular เช่ือมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VS UPS

6. ติดต้ังฝาครอบกลับเข้าไปท่ีเบรกเกอร์แบตเตอร่ี

7. เชื่อมต่อสายสัญญาณใน UPS ดังท่ีแสดง
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เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VL UPS สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

เช่ือมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VL UPS
หมายเหตุ: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียง
พอ
หมายเหตุ: ใช้สายสัญญาณแบบแยกสองช้ัน สายสัญญาณจะต้องมีอัตราแรงดันไฟอยู่
ที่ข้ันต่ำ 600 V

1. ติดต้ังเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 0M-1160 ที่ให้มาพร้อม UPS ที่ด้านบนของตู้แบตเตอร่ี
ภายนอก

คำเตือน
อันตรายจากไฟไหม้

วางตำแหน่งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตามท่ีอธิบายไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวัดอุณหภูมิที่
ถูกต้อง

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

GVSCBC10A2, GVSCBC10B2
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VL UPS

2. เดินสายไฟเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ผ่านด้านล่างของตู้แบตเตอร่ีภายนอกไปยัง
UPS และเชื่อมต่อดังท่ีแสดง

หมายเหตุ: เซ็นเซอร์อุณหภูมิสองตัวมาพร้อมกับ UPS
หมายเหตุ: สายไฟเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ถือเป็น Class 2 และ SELV
Class 2 และวงจร SELV จะต้องแยกจากวงจรหลักสองช้ัน

3. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอร่ีออก

4. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับเบรกเกอร์แบตเตอร่ี:

a. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX

b. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรแรงดันไฟฟ้าต่ำ

c. เดินสายสัญญาณออกผ่านช่องด้านล่างของเบรกเกอร์แบตเตอร่ี

5. เดินสายสัญญาณผ่านด้านหลังของเบรกเกอร์แบตเตอร่ีและออกผ่านด้านล่างของตู้
แบตเตอร่ีภายนอก

มุมมองด้านหลังของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
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เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VL UPS สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

6. ติดต้ังฝาครอบกลับเข้าไปท่ีเบรกเกอร์แบตเตอร่ี

7. เชื่อมต่อสายสัญญาณใน UPS ดังท่ีแสดง
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Easy UPS 3-Phase Modular

เช่ือมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Easy UPS 3-Phase
Modular

หมายเหตุ: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียง
พอ
หมายเหตุ: ใช้สายสัญญาณแบบแยกสองช้ัน สายสัญญาณจะต้องมีอัตราแรงดันไฟอยู่
ที่ข้ันต่ำ 600 V

1. ติดต้ังเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบตเตอร่ี (ไม่ได้ให้มา)
หมายเหตุ: เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (SP3OPT006) มีจำหน่ายเป็นชุดอุปกรณ์เสริม

คำเตือน
อันตรายจากไฟไหม้

วางตำแหน่งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตามท่ีอธิบายไว้เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการวัดอุณหภูมิที่
ถูกต้อง

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E GVSCBC10A2, GVSCBC10B2
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เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Easy UPS 3-Phase Modular สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

2. เดินสายไฟเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ผ่านด้านล่างของตู้แบตเตอร่ีภายนอกไปยัง
UPS และเชื่อมต่อดังท่ีแสดง

หมายเหตุ: สายไฟเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ถือเป็น Class 2 และ SELV
Class 2 และวงจร SELV จะต้องแยกจากวงจรหลักสองช้ัน

3. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอร่ีออก

4. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับเบรกเกอร์แบตเตอร่ี:

a. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX

b. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรแรงดันไฟฟ้าต่ำ

c. เดินสายสัญญาณออกผ่านช่องด้านล่างของเบรกเกอร์แบตเตอร่ี
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Easy UPS 3-Phase Modular

5. เดินสายสัญญาณผ่านด้านหลังของเบรกเกอร์แบตเตอร่ีและออกผ่านด้านล่างของตู้
แบตเตอร่ีภายนอก

มุมมองด้านหลังของเบรกเกอร์แบตเตอรี่

6. ติดต้ังฝาครอบกลับเข้าไปท่ีเบรกเกอร์แบตเตอร่ี

7. เชื่อมต่อสายสัญญาณใน UPS ดังท่ีแสดง
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เชื่อมต่อสายไฟฟ้า สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

เช่ือมต่อสายไฟฟ้า

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

ปิดระบบไฟทั้งหมดใน UPS ก่อนเชื่อมต่อสายไฟ DC และสายเคเบิลแบตเตอร่ีเข้ากับตู้
แบตเตอร่ีภายนอก

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

1. ถอดฝาครอบเทอร์มินอลจากด้านซ้ายของเบรกเกอร์แบตเตอรี่

2. เดินสายเคเบิล PE ผ่านด้านล่างของตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกและเช่ือมต่อสาย PE

GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

3. เดินสายไฟ DC ผ่านด้านล่างของตู้แบตเตอรี่ภายนอก และเชื่อมต่อสายไฟ DC (DC+,
DC-) ใช้แหวนล็อก (ไม่ได้ให้มา) เมื่อเช่ือมต่อสายไฟ DC

4. ติดต้ังฝาครอบเทอร์มินอลที่ด้านซ้ายของเบรกเกอร์แบตเตอร่ีกลับเข้าท่ี

5. ติดต้ังแผ่นป้องกันเบรกเกอร์กลับเข้าท่ี
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular เชื่อมต่อสายไฟฟ้า

6. เชื่อมต่อแบตเตอร่ีบนชั้นวางแต่ละชั้นในตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกด้วยแท่งทองแดง
หรือสายเคเบิลท่ีให้มา แล้วต่อเข้ากับด้านขวาของเบรกเกอร์แบตเตอรี่ อ้างอิงถึง
ไดอะแกรมการเช่ือมต่อที่ด้านในของประตูหน้าของตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิก

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

แบตเตอร่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกต
ข้อควรระวังดังต่อไปน้ี เมื่อใช้งานแบตเตอรี่

• ถอดนาฬิกา แหวน หรือเคร่ืองประดับใดๆ ท่ีมีส่วนผสมของโลหะออก
• ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม
• สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบู้ตนิรภัย
• ห้ามวางเคร่ืองมือหรือชิ่นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่

• ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัล
แบตเตอร่ี

• ตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายดินเข้าแบตเตอร่ีโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ หากมีการ
เช่ือมต่อสายดินไว้โดยไม่ได้ต้ังใจ ให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าสายดิน
การสัมผัสช้ินส่วนใดๆ ของแบตเตอรี่ที่มีการเชื่อมต่อสายดินไว้ อาจเป็นผลให้เกิด
ไฟฟ้าช็อตและเผาไหม้จากกระแสไฟช็อต อาจสามารถลดโอกาสการเกิดไฟฟ้า
ช็อตดังกล่าว หากมีการถอดสายดินออกในระหว่างการติดต้ังและการบำรุงรักษา
โดยผู้เชี่ยวชาญ (กำหนดใช้ได้สำหรับอุปกรณ์และแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่แบบ
รีโมทซึ่งไม่มีวงจรเช่ือมต่อเข้าสายดิน)

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
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เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของ
คุณ

ฉลากความปลอดภัยบนผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศส มีเอกสาร
พร้อมฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วแนบมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

1. ค้นหาเอกสารพร้อมฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วแนบมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

2. ตรวจสอบว่ามีหมายเลข 885-XXX ใดในเอกสารพร้อมฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้ว

3. ระบุตำแหน่งฉลากความปลอดภัยบนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ตรงกับฉลากความปลอดภัยท่ี
แปลแล้วในเอกสาร - หาหมายเลข 885-XXX

4. ติดฉลากความปลอดภัยสำหรับเปล่ียนทดแทนท่ีเป็นภาษาที่คุณต้องการบนผลิตภัณฑ์
ของคุณโดยติดทับฉลากความปลอดภัยภาษาฝร่ังเศสที่มีอยู่
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular การติดตั้งข้ันสุดท้าย

การติดต้ังขั้นสุดท้าย
1. ติดต้ังแผ่นกันกระแทกที่ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของตู้แบตเตอร่ีภายนอก

หมายเหตุ: ถอดแผ่นกันกระแทกออกเมื่อทำตามขั้นตอนการร้ือถอนหรือเคล่ือน
ย้ายตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิกเท่าน้ัน ดู การร้ือถอนหรือย้ายตู้แบตเตอรี่แบบคลาส
สิกไปยังตำแหน่งใหม่, หน้า 34 เพื่อดูรายละเอียด
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การติดตั้งข้ันสุดท้าย สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

2. ปิดประตู ใน GVSCBC10A2 และ GVSCBC10B2 ติดต้ังสกรูสองตัวเพื่อปิดประตูด้าน
ซ้าย

GVSCBC10A2, GVSCBC10B2
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular การรื้อถอนหรือย้ายตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกไปยังตำแหน่งใหม่

การรื้อถอนหรือย้ายตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิกไปยัง
ตำแหน่งใหม่

1. เปิดประตู ใน GVSCBC10A2 และ GVSCBC10B2 ถอดสกรูสองตัวเพ่ือเปิดประตูด้าน
ซ้าย

2. ล็อกและแขวนป้ายท่ีเบรกเกอร์แบตเตอรี่ท่ีปิด (ตำแหน่งเปิด)

3. ถอดแผ่นป้องกันเบรกเกอร์

GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

4. ถอดฝาครอบเทอร์มินอลจากด้านซ้ายของเบรกเกอร์แบตเตอรี่

5. ถอดและถอดสาย DC และสาย PE ออกจากเบรกเกอร์แบตเตอร่ี

GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E GVSCBC10A2, GVSCBC10B2
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การรื้อถอนหรือย้ายตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกไปยังตำแหน่งใหม่ สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

6. ถอดและถอดแท่งทองแดงที่เช่ือมต่อระหว่างกันหรือสายเชื่อมต่อระหว่างแบตเตอร่ีบน
ช้ันวางแต่ละอัน ถอดและถอดสายแบตเตอรี่ออกจากด้านขวาของตัวตัดแบตเตอรี่
อ้างอิงถึงไดอะแกรมการเชื่อมต่อท่ีด้านในของประตูหน้าของตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิก

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

แบตเตอร่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกต
ข้อควรระวังดังต่อไปน้ี เมื่อใช้งานแบตเตอรี่

• ถอดนาฬิกา แหวน หรือเคร่ืองประดับใดๆ ท่ีมีส่วนผสมของโลหะออก
• ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม
• สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบู้ตนิรภัย
• ห้ามวางเคร่ืองมือหรือชิ่นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่

• ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัล
แบตเตอร่ี

• ตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายดินเข้าแบตเตอร่ีโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ หากมีการ
เช่ือมต่อสายดินไว้โดยไม่ได้ต้ังใจ ให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าสายดิน
การสัมผัสช้ินส่วนใดๆ ของแบตเตอรี่ที่มีการเชื่อมต่อสายดินไว้ อาจเป็นผลให้เกิด
ไฟฟ้าช็อตและเผาไหม้จากกระแสไฟช็อต อาจสามารถลดโอกาสการเกิดไฟฟ้า
ช็อตดังกล่าว หากมีการถอดสายดินออกในระหว่างการติดต้ังและการบำรุงรักษา
โดยผู้เชี่ยวชาญ (กำหนดใช้ได้สำหรับอุปกรณ์และแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่แบบ
รีโมทซึ่งไม่มีวงจรเช่ือมต่อเข้าสายดิน)

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

7. ถอดแบตเตอรี่ออกจากช้ันวาง รีไซเคิลหรือนำแบตเตอร่ีกลับมาใช้ใหม่ตามความเหมาะ
สม

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ต้องดำเนินการหรือควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึก
อบรม และมีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่และข้อควรระวังตามที่กำหนดไว้เท่าน้ัน เจ้า
หน้าท่ีที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมควรอยู่ห่างจากแบตเตอรี่

• รีไซเคิลแบตเตอรี่ตะกั่วกรดอย่างถูกต้อง แบตเตอรี่ประกอบด้วยตะก่ัวและกรด
ซัลฟิวริกเจือจาง

• ทิ้งแบตเตอร่ีตามข้อบังคับของประเทศและท้องถิ่น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

8. ติดต้ังฝาครอบเทอร์มินอลที่ด้านซ้ายของเบรกเกอร์แบตเตอร่ีกลับเข้าท่ี

9. ถอดและถอดสายสัญญาณออกจากตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิก
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สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular การรื้อถอนหรือย้ายตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกไปยังตำแหน่งใหม่

10. ติดต้ังแผ่นป้องกันเบรกเกอร์กลับเข้าท่ี

GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

11. ปิดประตู ใน GVSCBC10A2 และ GVSCBC10B2 ติดต้ังสกรูสองตัวเพื่อปิดประตูด้าน
ซ้าย

GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

12. ถอดแผ่นกันเตะออกจากด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก
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การรื้อถอนหรือย้ายตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกไปยังตำแหน่งใหม่ สำหรับ Galaxy VS/VL และ Easy UPS 3-Phase Modular

13. ยกตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกจากด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยรถลากพาเลท

คำเตือน
อันตรายจากการสะดุด
• ห้ามยกตู้ด้วยรถฟอร์คลิฟท์ ใช้รถลากพาเลท
• ห้ามยกตู้ข้ึนจากด้านหน้าหรือด้านหลัง ยกจากด้านซ้ายหรือด้านขวา
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

14. ปฏิบัติข้ันตอนใดขั้นตอนหน่ึงดังต่อไปน้ี:
– ร้ือถอนตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิก หรือ
– ย้ายตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิกไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง

15. สำหรับติดต้ังตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกในตำแหน่งใหม่เท่าน้ัน: ติดตั้งแบตเตอร่ีใน
ตู้แบตเตอร่ีแบบคลาสสิกอีกคร้ังหลังจากย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ ปฏิบัติตามคู่มือการติด
ต้ังเพ่ือติดต้ังการเชื่อมต่อแบตเตอร่ี สายสัญญาณ สายไฟ ฯลฯ ดู ขั้นตอนการติดต้ัง,
หน้า 18 สำหรับภาพรวมการติดต้ัง
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