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ข้อมูลทางกฎหมาย
ข้อมูลท่ีให้ไว้ในเอกสารนี้มีคำอธิบายท่ัวไป ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และ/หรือคำแนะนำที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/โซลูชัน

เอกสารนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนการศึกษาอย่างละเอียดหรือแผนการพัฒนาหรือแผนผัง
เชิงปฏิบัติการและใช้เฉพาะท่ี โดยจะต้องไม่ใช้เอกสารนี้สำหรับการระบุความเหมาะสมหรือ
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์/โซลูชันสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นการเฉพาะโดยผู้ใช้ ถือเป็น
หน้าท่ีของผู้ใช้ใดๆ ดังกล่าวท่ีจะดำเนินการหรือให้ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพที่ตนเลือก (ผู้
รวบรวม ผู้ระบุ หรืออ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน) ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมิน และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์/โซลูชันที่เหมาะสมและครอบคลุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หรือการใช้
ผลิตภัณฑ์/โซลูชันเป็นการเฉพาะและสัมพันธ์กัน

แบรนด์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และเครื่องหมายการค้าท้้งหมดของชไนเดอร์ อิเล็คทริค SE และ
สำนักงานสาขาท่ีกล่าวถึงในเอกสารน้ีเป็นทรัพย์สินของชไนเดอร์ อิเล็คทริค SE และสำนักงาน
สาขา แบรนด์อ่ืนๆ ทั้งหมดอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายนั้นๆ

เอกสารนี้และเน้ือหาภายในได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ท่ีเกี่ยวข้องและให้ไว้
สำหรับใช้งานด้านข้อมูลเท่าน้ัน ห้ามนำส่วนใดส่วนหน่ึงในเอกสารน้ีไปทำซ้ำหรือนำไปแจกจ่าย
ในทุกรูปแบบหรือทุกทาง (อิเล็กทรอนิกส์ กลไก ถ่ายเอกสาร บันทึกภาพ หรือในรูปแบบอื่นๆ)
ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม โดยท่ีไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากชไน
เดอร์ อิเล็คทริค

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคไม่ให้สิทธิ์หรือการอนุญาตใดๆ แก่การใช้เอกสารหรือเนื้อหาเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ใบอนุญาตที่ไม่ใช่สิทธ์ิเฉพาะตัวหรือเป็นส่วนบุคคลเพื่อใช้ใน
การปรึกษาในสภาพ "ตามท่ีมีอยู่”

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเก่ียวกับหรือในเนื้อหา
ของเอกสารน้ีหรือรูปแบบของเอกสารนี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชไนเดอร์ อิเล็คทริคและสำนักงานสาขาจะไม่รับ
ผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือข้อความใดๆ ที่ขาดหายไปในเนื้อหาด้านข้อมูล
ของเอกสารนี้ ตลอดจนการใช้งานเนื้อหาของเอกสารนี้โดยไม่ได้ต้ังใจหรือการใช้
เนื้อหาของเอกสารนี้ไปในทางที่ผิด
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คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำ
เหล่านี้ไว้

อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียด และทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ทั้งหมด ก่อนทำการติด
ต้ัง ใช้งาน ซ่อมบำรุง หรือทำการบำรุงรักษา คุณจะเห็นข้อความด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
ในตลอดคู่มือนี้ หรือจะปรากฏบนอุปกรณ์ เพื่อเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือ
เพื่อเตือนและให้ความสนใจกับข้อมูลท่ีอธิบายหรือช่วยให้กระบวนการดำเนินงานสามารถ
เป็นไปได้อย่างง่ายดายย่ิงขึ้น

ข้อความด้านความปลอดภัยนอกเหนือจากสัญลักษณ์นี้สำหรับ “อันตราย”
หรือ “คำเตือน” ระบุถึงอันตรายในระบบไฟฟ้าท่ีมีอยู่ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิด
การบาดเจ็บในตัวบุคคล หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

น่ีเป็นสัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัย ใช้เพื่อเตือนเก่ียวกับอันตรายที่
อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บในตัวบุคคล ดำเนินการตามข้อความด้านความ
ปลอดภัยท้ังหมดพร้อมสัญลักษณ์นี้ เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้น
หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้

อันตราย
อันตราย ระบุถึงสถานการณ์อันตรายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากไม่มีการหลีกเล่ียง จะ
เป็นผลให้เสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

คำเตือน
คำเตือน ระบุถึงสถานการณ์อันตรายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากไม่มีการหลีกเล่ียง
สามารถเป็นผลให้เสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง ระบุถึงสถานการณ์อันตรายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากไม่มีการหลีกเล่ียง
สามารถเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้

ประกาศ
โปรดทราบ ใช้เพื่อแสดงข้อปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางกายภาพ จะไม่มีการ
ใช้สัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัยพร้อมข้อความด้านความปลอดภัยประเภทนี้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

หมายเหตุ
การติดตั้งอุปกรณ์ การใช้งาน ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควรกระทำโดย
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น Schneider Electric จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากมีผลก
ระทบท่ีเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์น้ี

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการรับรองนั้น เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญและมีความรู้เกี่ยวกับการสร้าง ติด
ต้ัง และใช้งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้รับรู้และ
หลีกเล่ียงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
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คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



อิงตาม IEC 62040-1: "ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) -- ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดด้านความ
ปลอดภัย" อุปกรณ์นี้รวมถึงการเข้าถึงแบตเตอรี่จะต้องได้รับการตรวจสอบ ติดต้ัง และบำรุง
รักษาโดยบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญ

บุคคลท่ีมีทักษะคือบุคคลท่ีมีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการเปิดใช้งานเพื่อ
ให้เขาหรือเธอรับรู้ถึงความเส่ียงและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อุปกรณ์สามารถสร้างขึ้นได้ (อ้างอิง
IEC 62040-1, ส่วน 3.102)

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

อ่านคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือการติดตั้ง ก่อนทำการติดต้ังหรือใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

ห้ามติดต้ังผลิตภัณฑ์จนกว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ และมีการทำความสะอาด
ห้องท่ีจะใช้ในการติดตั้งน้ันแล้ว

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

จะต้องติดต้ังผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลจำเพาะและข้อกำหนดท่ีระบุไว้โดย Schneider
Electric โดยเฉพาะการป้องกันท้ังภายนอกและภายใน (เบรกเกอร์แบบทวนสัญญาณ
เบรกเกอร์สำหรับแบตเตอรี่ การเดินสายเคเบิล เป็นต้น) และข้อกำหนดด้านส่ิงแวดล้อม
Schneider Electric จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

จะต้องติดต้ังระบบ UPS ตามข้อกำหนดบังคับท้องถิ่นและประเทศ ติดต้ังระบบ UPS ตาม:
• IEC 60364 (รวมถึง 60364–4–41- การป้องกันไฟฟ้าช็อต, 60364–4–42 - การป้อง

กันเอฟเฟกต์จากความร้อน, และ 60364–4–43 - การป้องกันกระแสไฟสูงเกิน) หรือ
• NEC NFPA 70 หรือ
• มาตรฐานระบบไฟฟ้าประเทศแคนาดา (C22.1 ส่วนท่ี 1)
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดมาตรฐานที่บังคับใช้ในพื้นท่ีของคุณ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
• ติดต้ังผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมในอาคารท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีสิ่งปนเปื้อนท่ี

นำไฟฟ้าและปราศจากความช้ืน
• ติดต้ังผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นผิวเรียบท่ีไม่ติดไฟ และแข็งแรงทนทาน (เช่น คอนกรีต) ซึ่ง

สามารถรองรับน้ำหนักของระบบได้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
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สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้



อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานท่ีไม่ปกติ ดังน้ัน จะ
ต้องไม่มีการติดต้ังในสภาพแวดล้อมดังกล่าวต่อไปน้ี:
• ไอควันที่สร้างความเสียหาย
• พ้ืนที่ท่ีเต็มไปด้วยฝุ่นหรือแก๊สซึ่งสามารถก่อให้เกิดการระเบิดได้ รวมถึงแก๊สที่มีฤทธิ์

กัดกร่อน หรือมีส่ือนำไฟฟ้า หรือมีรังสีความร้อนจากแหล่งอ่ืนๆ
• มีความชื้น ฝุ่นท่ีมีฤทธิ์ขัดกร่อน ไอน้ำ หรือสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงมากเกิน
• มีเชื้อรา แมลง หนอน
• มีไอเค็มหรืออยู่ในห้องเย็นที่ปนเป้ือนสารทำความเย็นปะปนอยู่
• ระดับมลพิษสูงกว่า 2 ตามข้อกำหนด IEC 60664-1
• พ้ืนที่ท่ีมีแรงส่ันสะเทือนที่ไม่ปกติ มีการกระแทก และการเอียง
• สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง อยู่ใกล้แหล่งความร้อน หรืออยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมี

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าสูง
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

อย่าเจาะหรือตัดรูสำหรับสายสัญญาณหรือรางเดินสายไฟที่ติดต้ังเพลตเอาไว้ และอย่า
เจาะหรือตัดรูที่ระยะใกล้กับระบบ UPS

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

คำเตือน
อันตรายจากไฟอาร์ก

ห้ามทำการเปล่ียนแปลงเชิงกลใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ (รวมถึง การถอดชิ้นส่วนของตู้ออก
หรือเจาะ/ตัดให้เป็นช่อง) ซึ่งไม่มีการอธิบายไว้ในคู่มือการติดต้ัง

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

ประกาศ
ความเส่ียงจากความร้อนสูงเกิน

จัดพ้ืนท่ีว่างรอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด และห้ามปิดครอบช่องระบายอากาศใน
ขณะท่ีผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ข้อควรระวังเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยหลังจากการติดต้ัง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

ห้ามติดต้ังระบบ UPS จนกว่างานก่อสร้างท้ังหมดจะเสร็จสมบูรณ์ และมีการทำความ
สะอาดห้องที่จะใช้ในการติดต้ังนั้นแล้ว ถ้าหากจำเป็นต้องมีงานก่อสร้างเพิ่้มเติมในห้องท่ี
ติดต้ังหลังจากติดต้ังผลิตภัณฑ์นี้แล้ว ให้ปิดผลิตภัณฑ์และคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยถุงบรรจุ
ป้องกันที่ใช้บรรจุภัณฑ์เมื่อส่งมอบ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
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คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



ความปลอดภัยสำหรับระบบไฟฟ้า
คู่มือนี้มีคำแนะนำด้านความปลอดภัยท่ีสำคัญท่ีควรปฏิบัติตามในระหว่างการติดต้ังและการ
บำรุงรักษาระบบ UPS

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
• จะต้องทำการติดต้ัง ใช้งาน ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโดยเจ้า

หน้าท่ีที่ได้รับการรับรองแล้วเท่าน้ัน
• จะต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อ

กำหนดการทำงานระบบไฟฟ้าท่ีปลอดภัย
• ต้องเข้าถึงการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับและจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงต้อง

ดำเนินการโดยอุปกรณ์อื่นได้โดยง่าย และต้องทำเครื่องหมายฟังก์ชันการทำงานของ
อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ

• ปิดระบบแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ UPS ก่อนทำงานกับหรือในอุปกรณ์
• ก่อนทำงานกับระบบ UPS ให้ตรวจสอบระดับแรงดันไฟที่อาจเป็นอันตรายระหว่างเท

อร์มินอลท้ังหมดก่อน รวมถึงการเชื่อมต่อสายดิน
• UPS ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟภายใน อาจมีระดับแรงดันไฟที่อาจเป็นอันตราย แม้

เมื่อตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟหลักแล้ว ก่อนติดต้ังหรือบำรุงรักษาระบบ UPS
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการปิดสวิตช์เครื่องแล้ว และมีการตัดการเชื่อมต่อจากแหล่ง
จ่ายไฟหลักและแบตเตอรี่ รอห้านาทีก่อนเปิดระบบ UPS เพื่อให้ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
คลายประจุออกก่อน

• จะต้องมีการเชื่อมต่อสายดินเข้า UPS อย่างถูกต้อง และเนื่องจากอาจมีกระแสไฟฟ้า
แรงดันสูงรั่วไหลออกมา จะต้องทำการเชื่อมต่อสายดินสำหรับตัวนำไฟก่อน

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ต้องเพิ่มป้ายกำกับด้านล่างหาก:
1. อินพุตของ UPS เช่ือมต่อผ่านตัวแยกภายนอกซ่ึงเม่ือเปิดแล้วให้แยกเป็นกลาง หรือ
2. อินพุตของ UPS เช่ือมต่อผ่านระบบไฟฟ้าไอที
ต้องติดฉลากไว้ติดกับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อกำลังไฟฟ้าต้นทางทั้งหมดท่ีแยกนิวตรอน

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

ความเสี่ยงต่อการมีแรงดันไฟย้อนกลับ ก่อนทำงานกับวงจรน้ี: ให้แยกระบบ UPS ออก
และตรวจสอบระดับแรงดันไฟท่ีอาจเป็นอันตรายระหว่างเทอร์มินอลทั้งหมดก่อน รวมถึง
การเชื่อมต่อสายดิน

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
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สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้



ข้อมูลจำเพาะ

ประกาศ
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด

ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดต้ัง UPS

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

อัตราการลัดวงจรสูงสุด
ตู้ด้านล่าง (GVBEC) ได้รับเรทติ้งสำหรับ 45 kAIC/kA Icw เม่ือติดต้ังกับ Galaxy VL UPS

ตู้ด้านล่าง (GVBEC) ได้รับเรทติ้งสำหรับ 65 kAIC/kA Icw เม่ือติดต้ังกับ Galaxy VL UPS
และชุดตัวเลือก 65 kAIC/kA (GVLOPT012)

ตู้ด้านล่าง (GVBEC) ได้รับเรทติ้งสำหรับ 35 kA Icc เมื่อติดตั้งกับ Easy UPS 3L

น้ำหนักและขนาดของตู้ทางเข้าด้านล่าง
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. (ปอนด์) ความสูง มม. (นิ้ว) กว้าง มม. (นิ้ว) ลึก มม. (นิ้ว)

GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
ขนาดสลักเกลียว แรงบิด

M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)

M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)

M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)

M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

สภาพแวดล้อม
การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ

อุณหภูมิ 0 °C ถึง 50 °C (32 °F ถึง 122 °F) -25 °C ถึง 55 °C(-13 °F ถึง 131 °F)

ความช้ืนสัมพัทธ์ 5-95% แบบไม่ควบแน่น 10-80% แบบไม่ควบแน่น

ระดับการป้องกัน IP20

สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%
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ข้อมูลจำเพาะ สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



ขั้นตอนการติดต้ัง Galaxy VL UPS กับตู้ทางเข้าด้านล่าง
หมายเหตุ: สายไฟและสายสัญญาณท้ังหมดจะถูกต่อสายผ่านตู้ทางเข้าด้านล่างและ
ต่อเข้ากับ UPS ได้

1. ติดต้ังตัวยึดกันแผ่นดินไหวกับ Galaxy VL UPS (ตัวเลือก), หน้า 12

2. ปฏิบัติข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
– ติดต้ังตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw, หน้า 14 หรือ
– ติดต้ังตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบสูงสุด 45 kAIC/kA Icw, หน้า 26

3. ปฏิบัติตามคู่มือการติดต้ัง UPS เพื่อเช่ือมต่อสายไฟและสายสัญญาณ และทำการติด
ต้ัง UPS ส่วนท่ีเหลือให้เสร็จสิ้น

สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือเลิกใช้งานตู้ทางเข้าด้านล่างหลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้น โปรดดู
ร้ือถอนหรือย้ายตู้ทางเข้าด้านล่างไปยังตำแหน่งใหม่, หน้า 40
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สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L ขั้นตอนการติดตั้ง Galaxy VL UPS กับตู้ทางเข้าด้านล่าง



ขั้นตอนการติดต้ัง Easy UPS 3L กับตู้ทางเข้าด้านล่าง
หมายเหตุ: สายไฟและสายสัญญาณท้ังหมดจะถูกต่อสายผ่านตู้ทางเข้าด้านล่างและ
ต่อเข้ากับ UPS ได้

1. ติดต้ังตู้ด้านล่างกับ Easy UPS 3L, หน้า 34

2. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเช่ือมต่อสายไฟและสายสัญญาณ และทำการติด
ต้ัง UPS ส่วนท่ีเหลือให้เสร็จสิ้น

สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือเลิกใช้งานตู้ทางเข้าด้านล่างหลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้น โปรดดู
ร้ือถอนหรือย้ายตู้ทางเข้าด้านล่างไปยังตำแหน่งใหม่, หน้า 40
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ขั้นตอนการติดต้ัง Easy UPS 3L กับตู้ทางเข้าด้านล่าง สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



ติดต้ังตัวยึดกันแผ่นดินไหวกับ Galaxy VL UPS (ตัวเลือก)
ใช้ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVLOPT002 สำหรับขั้นตอนนี้

1. เชื่อมต่อเหล็กฉากยึดพ้ืนด้านหลังสำหรับ UPS และตู้ทางเข้าด้านล่างกับแผ่นเพลต
เชื่อมต่อ

มุมมองด้านหลัง

2. ติดต้ังเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังเข้ากับพ้ืน ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพ้ืน –
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในสมอด้านหลัง คือ ø16 มม. ข้อกำหนดความแข็งแรงข้ันต่ำ
คือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8

มุมมองด้านหลัง

3. ถอดสกรูทั้งหมดและแผ่นเพลตเช่ือมต่อ

มุมมองด้านหลัง
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สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L ติดตั้งตัวยึดกันแผ่นดินไหวกับ Galaxy VL UPS (ตัวเลือก)



4. ถอดเหล็กฉากยึดพื้นออก

มุมมองด้านหลัง

5. ติดต้ังโครงยึดด้านหลังบน UPS และตู้ทางเข้าด้านล่างด้วยสลักเกลียว M8x25 ที่ให้มา

มุมมองด้านหลังของ UPS และตู้ทางเข้าด้านล่าง
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ติดตั้งตัวยึดกันแผ่นดินไหวกับ Galaxy VL UPS (ตัวเลือก) สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



ติดต้ังตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45
kAIC/kA Icw

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก

ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดต้ังไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้
กับตู้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ใช้ชุดการติดตั้ง 0H-1818 และชุดการติดต้ัง 0H-1816 (ท่ีมาพร้อมกับ UPS), ชุดอุปกรณ์
เสริม GVLOPT012 (จำหน่ายและจัดส่งแยกต่างหาก) และชุดอุปกรณ์แผ่นดินไหวเสริม
GVLOPT002 (จำหน่ายแยกต่างหาก ถ้ามี) สำหรับขั้นตอนน้ี

1. ถอดแผงด้านซ้ายออกจาก UPS
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สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw



2. ถอดตัวยึด (A) และ (B) และ (C) ออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง ติดต้ังตัวยึด (A) ที่ด้าน
หลังของตู้ทางเข้าด้านล่าง เก็บตัวยึด (B) สำหรับการเช่ือมต่อด้านบนกับ UPS ท้ิงขา
ยึด (C) แต่เก็บสกรูไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

มุมมองด้านหน้าของตู้ด้านล่าง มุมมองด้านหลังของตู้ด้านล่าง

990-91460C-032 15

ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



3. ติดต้ังเพลตด้านข้างสองแผ่น (TME38565) จากชุดอุปกรณ์เสริม GVLOPT012 ที่ด้าน
ขวาของตู้ทางเข้าด้านล่าง

มุมมองด้านหน้าของตู้ด้านล่าง

4. ดันตู้รายการด้านล่างเข้าสู่ตำแหน่งสุดท้าย จัดให้อยู่ในแนวเดียวกับที่ยึดกันแผ่นดิน
ไหว หากมี สำหรับระบบท่ีไม่มีจุดยึดแผ่นดินไหว ให้ติดต้ังด้านหลังตัวยึดการขนส่ง
ที่ทางเข้าด้านล่างของตู้และยึดเข้ากับพ้ืน

มุมมองด้านหลังพร้อมสมอยึดแผ่นดินไหว มุมมองด้านหลัง ไม่มีสมอยึดแผ่นดินไหว

5. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้ทางเข้าด้านล่างโดยใช้ประแจจนกว่าจะ
เชื่อมติดกับพ้ืน ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพ่ือให้แน่ใจว่าตู้ทางเข้า
ด้านล่างอยู่ในแนวราบ

ประกาศ
ความเส่ียงเกิดอุปกรณ์ชำรุด

ห้ามเคล่ือนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

16 990-91460C-032

สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw



6. เตรียมสายไฟและสายสัญญาณ:

a. ถอดแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออก
จากตู้ทางเข้าด้านล่าง

b. ถอดเพลตแกลนด์สำหรับสายสัญญาณและเพลตสำหรับสายไฟ

c. ถอดคาสเตอร์สองตัวออกจากเพลตสำหรับสายไฟ

d. เจาะรูสำหรับสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายในเพลตแกลนด์ ติดต้ังท่อร้อยสายไฟ (ไม่
ได้ให้มา) หากจำเป็น

e. ติดต้ังเพลตกลับเข้าอีกครั้ง เก็บฝาครอบสามเหล่ียม แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และ
แผ่นตรงกลางด้านหน้าไว้สำหรับการติดต้ังข้ันสุดท้าย

7. ดัน UPS ไปท่ีตำแหน่งถัดจากตู้รายการด้านล่าง จัดให้อยู่ในแนวเดียวกับท่ียึดกันแผ่น
ดินไหว หากมี

8. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของ UPS โดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพ้ืน
ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพ้ืน ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพ่ือให้แน่ใจว่า UPS ต้ังอยู่ในแนวระดับ

ประกาศ
ความเส่ียงเกิดอุปกรณ์ชำรุด

ห้ามเคล่ือนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

990-91460C-032 17

ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



9. เชื่อมต่อตู้ทางเข้าด้านล่างกับ UPS ที่ด้านหน้าด้วยสกรูตามที่แสดง และติดต้ังตัวยึด
ด้านบน (เคร่ืองหมาย (B) ในภาพประกอบ) ตัวยึดด้านบนถูกถอดออกจากด้านบนของตู้
รายการด้านล่างในข้ันตอนที่ 2

18 990-91460C-032

สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw



10. ถอดสกรูพิเศษสองตัวออกจากบัสบาร์ทองแดงใน UPS

มุมมองด้านหน้าของ UPS

11. ติดต้ังสกรูสองตัวจากชุดการติดต้ังอุปกรณ์ 0H-1818 เพื่อยึดบัสบาร์ทองแดงเข้ากับชั้น
วางอีกครั้ง

990-91460C-032 19

ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



12. ติดต้ังสกรูพิเศษสองตัวสำหรับเช่ือมต่อด้านหลังระหว่างตู้ทางเข้าด้านล่างกับ UPS
ตามท่ีแสดง

มุมมองด้านหน้าของตู้ด้านล่างและ UPS

20 990-91460C-032

สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw



13. เดินสายสัญญาณผ่านตู้ทางเข้าด้านล่างและเข้าไปใน UPS เดินสายตามที่แสดงเพ่ือ
แยกสายเคเบิล Class 2/SELV จากสายเคเบิล non-Class 2/non-SELV ตัวแบ่ง
ภายในช่องเคเบิลใน UPS จะแยกสายเคเบิล ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพ่ือเช่ือม
ต่อสายสัญญาณ

14. เดินสายเคเบิลอินพุต สายเคเบิลบายพาส และสายเคเบิล PE/ตัวนำการต่อสายดิน
สำหรับอุปกรณ์ (EGC) ข้ึนผ่านครึ่งขวาของตู้ทางเข้าด้านล่างและเข้าไปใน UPS

15. เดินสายเคเบิลแบตเตอรี่ สายเคเบิลเป็นกลาง และสายเคเบิลเอาต์พุตขึ้นผ่านคร่ึงซ้าย
ของตู้รายการด้านล่างและเข้าไปใน UPS
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ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



16. ยึดสายไฟด้วยชุดตัวยึดพลาสติกท่ีให้มาจากชุดการติดต้ัง 0H-1816 และชุดอุปกรณ์
เสริม GVLOPT012 ในตำแหน่งท่ีแสดงในตู้ทางเข้าด้านล่าง ปรับชุดตัวยึดพลาสติก
เข้ากับสายไฟเพื่อให้ติดต้ังชิดกันมากที่สุด วางชุดตัวยึดพลาสติกแต่ละชุดตามท่ี
อธิบายไว้:

การประกอบชุดตัวยึดพลาสติก

22 990-91460C-032

สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw



มุมมองด้านซ้ายของตู้ทางเข้าด้านล่างและ UPS ในระบบที่มีแรงดันเกิน 45 kAIC

a. ยึดชุดตัวยึดพลาสติกสองชุดไว้ในแนวต้ังท่ีด้านข้างของตู้ทางเข้าด้านล่างด้วย
สลักเกลียวและน็อต

b. ยึดชุดตัวยึดพลาสติกแปดชุดไว้ในแนวนอนท่ีด้านข้างของตู้ทางเข้าด้านล่างด้วย
สลักเกลียวและน็อต

c. วางชุดอุปกรณ์ยึดพลาสติกสองชุดไว้บนโครงยึด

d. วางชุดตัวยึดพลาสติกสองอันไว้ระหว่างด้านล่างและแผ่นด้านข้างด้านล่าง

17. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเช่ือมต่อสายไฟไปยังบัสบาร์ใน UPS
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ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



18. ยึดสายไฟด้วยชุดตัวยึดพลาสติกส่ีตัวจากชุดการติดต้ัง 0H-1816 และชุดอุปกรณ์เสริม
GVLOPT012 ในตำแหน่งท่ีแสดงใน UPS ปรับชุดตัวยึดพลาสติกเข้ากับสายไฟเพื่อ
ให้ติดตั้งชิดกันมากท่ีสุด เชื่อมต่อชุดตัวยึดพลาสติกท่ีมีเครื่องหมาย (A) ท้ังสองชุดเข้า
ด้วยกันด้วยสลักเกลียวและน็อต

มุมมองด้านหน้าของตู้ทางเข้าด้านล่างและ UPS ในระบบที่มีแรงดันเกิน 45
kAIC

24 990-91460C-032

สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw



19. ติดต้ังแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออกจากตู้
ทางเข้าด้านล่าง

20. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือน: ติดต้ังโครงยึดโครงยึดด้านหน้าแบบ
กันแผ่นดินไหวจากชุดกันแผ่นดินไหวเสริม GVLOPT002 บน UPS และตู้ทางเข้าด้าน
ล่าง และติดต้ังโครงยึดด้านหน้าแบบกันสะเทือนที่พ้ืน ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับ
ประเภทพื้น โดยเส้นผ่านศูนย์กลางรูในตัวยึดกันแผ่นดินไหมด้านหน้าคือ ø14 มม. ข้อ
กำหนดความแข็งแรงข้ันต่ำคือฮาร์ดแวร์M12 เกรด 8.8

มุมมองด้านหน้าของ UPS
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ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



ติดต้ังตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบสูงสุด 45
kAIC/kA Icw

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดต้ังไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้
กับตู้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ใช้ชุดการติดตั้ง 0H-1818 (ท่ีมาพร้อมกับ UPS) และชุดอุปกรณ์แผ่นดินไหวเสริม
GVLOPT002 (จำหน่ายแยกต่างหาก หากมี) สำหรับข้ันตอนน้ี

1. ถอดแผงด้านซ้ายออกจาก UPS

26 990-91460C-032

สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L
ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบสูงสุด 45 kAIC/kA

Icw



2. ถอดตัวยึด (A) และ (B) ออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง ติดต้ังตัวยึด (A) ที่ด้านหลังของตู้
ทางเข้าด้านล่าง เก็บตัวยึด (B) สำหรับการเช่ือมต่อด้านบนกับ UPS

มุมมองด้านหน้าของตู้ด้านล่าง มุมมองด้านหลังของตู้ด้านล่าง

3. ดันตู้รายการด้านล่างเข้าสู่ตำแหน่งสุดท้าย จัดให้อยู่ในแนวเดียวกับที่ยึดกันแผ่นดิน
ไหว หากมี สำหรับระบบท่ีไม่มีจุดยึดแผ่นดินไหว ให้ติดต้ังด้านหลังตัวยึดการขนส่ง
ที่ทางเข้าด้านล่างของตู้และยึดเข้ากับพ้ืน

มุมมองด้านหลังพร้อมสมอยึดแผ่นดินไหว มุมมองด้านหลัง ไม่มีสมอยึดแผ่นดินไหว

4. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้ทางเข้าด้านล่างโดยใช้ประแจจนกว่าจะ
เชื่อมติดกับพ้ืน ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพ่ือให้แน่ใจว่าตู้ทางเข้า
ด้านล่างอยู่ในแนวราบ

ประกาศ
ความเส่ียงเกิดอุปกรณ์ชำรุด

ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
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ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Galaxy VL UPS ในระบบสูงสุด 45 kAIC/kA Icw สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L



5. เตรียมสายไฟและสายสัญญาณ:

a. ถอดแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออก
จากตู้ทางเข้าด้านล่าง

b. ถอดเพลตแกลนด์สำหรับสายสัญญาณและเพลตสำหรับสายไฟ

c. ถอดคาสเตอร์สองตัวออกจากเพลตสำหรับสายไฟ

d. เจาะรูสำหรับสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายในเพลตแกลนด์ ติดต้ังท่อร้อยสายไฟ (ไม่
ได้ให้มา) หากจำเป็น

e. ติดต้ังเพลตกลับเข้าอีกครั้ง เก็บฝาครอบสามเหล่ียม แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และ
แผ่นตรงกลางด้านหน้าไว้สำหรับการติดต้ังข้ันสุดท้าย

6. ดัน UPS ไปท่ีตำแหน่งถัดจากตู้รายการด้านล่าง จัดให้อยู่ในแนวเดียวกับท่ียึดกันแผ่น
ดินไหว หากมี

7. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของ UPS โดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพ้ืน
ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพ้ืน ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพ่ือให้แน่ใจว่า UPS ต้ังอยู่ในแนวระดับ

ประกาศ
ความเส่ียงเกิดอุปกรณ์ชำรุด

ห้ามเคล่ือนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
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8. เชื่อมต่อตู้ทางเข้าด้านล่างกับ UPS ที่ด้านหน้าด้วยสกรูตามที่แสดง และติดต้ังตัวยึด
ด้านบน (เคร่ืองหมาย (B) ในภาพประกอบ) ตัวยึดด้านบนถูกถอดออกจากด้านบนของตู้
รายการด้านล่างในข้ันตอนที่ 2
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9. ถอดสกรูพิเศษสองตัวออกจากบัสบาร์ทองแดงใน UPS

มุมมองด้านหน้าของ UPS

10. ติดต้ังสกรูสองตัวจากชุดการติดต้ังอุปกรณ์ 0H-1818 เพื่อยึดบัสบาร์ทองแดงเข้ากับชั้น
วางอีกครั้ง
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11. ติดต้ังสกรูพิเศษสองตัวสำหรับเช่ือมต่อด้านหลังระหว่างตู้ทางเข้าด้านล่างกับ UPS
ตามท่ีแสดง

มุมมองด้านหน้าของตู้ด้านล่างและ UPS
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12. เดินสายสัญญาณผ่านตู้ทางเข้าด้านล่างและเข้าไปใน UPS เดินสายตามที่แสดงเพ่ือ
แยกสายเคเบิล Class 2/SELV จากสายเคเบิล non-Class 2/non-SELV ตัวแบ่ง
ภายในช่องเคเบิลใน UPS จะแยกสายเคเบิล

13. เดินสายเคเบิลอินพุต สายเคเบิลบายพาส และสายเคเบิล PE/ตัวนำการต่อสายดิน
สำหรับอุปกรณ์ (EGC) ข้ึนผ่านครึ่งขวาของตู้ทางเข้าด้านล่างและเข้าไปใน UPS ตาม
ที่แสดง

14. เดินสายเคเบิลแบตเตอรี่ สายเคเบิลเป็นกลาง และสายเคเบิลเอาต์พุตขึ้นผ่านคร่ึงซ้าย
ของตู้รายการด้านล่างและเข้าไปใน UPS ตามที่แสดง
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15. ติดต้ังแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออกจากตู้
ทางเข้าด้านล่าง

16. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือน: ติดต้ังโครงยึดโครงยึดด้านหน้าแบบ
กันแผ่นดินไหวจากชุดกันแผ่นดินไหวเสริม GVLOPT002 บน UPS และตู้ทางเข้าด้าน
ล่าง และติดต้ังโครงยึดด้านหน้าแบบกันสะเทือนที่พ้ืน ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับ
ประเภทพื้น โดยเส้นผ่านศูนย์กลางรูในตัวยึดกันแผ่นดินไหมด้านหน้าคือ ø14 มม. ข้อ
กำหนดความแข็งแรงข้ันต่ำคือฮาร์ดแวร์M12 เกรด 8.8

มุมมองด้านหน้าของ UPS

17. ปฏิบัติตามคู่มือการติดต้ัง UPS เพื่อเช่ือมต่อสายไฟ
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ติดต้ังตู้ด้านล่างกับ Easy UPS 3L

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก

ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดต้ังไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้
กับตู้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

1. วาง UPS ในตำแหน่งสุดท้ายด้วยรถยก

2. ถอดแผงด้านขวาและแผ่นด้านหลังสามแผ่นออกจาก UPS ถอดแผงด้านซ้ายออกจาก
ตู้ทางเข้าด้านล่าง

UPS และตู้ทางเข้าด้านล่าง

3. ดันตู้รายการด้านล่างเข้าท่ีตำแหน่งสุดท้ายทางด้านขวาของ UPS

4. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้ทางเข้าด้านล่างโดยใช้ประแจจนกว่าจะ
เชื่อมติดกับพ้ืน ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพ่ือให้แน่ใจว่าตู้ทางเข้า
ด้านล่างอยู่ในแนวราบ

ประกาศ
ความเส่ียงเกิดอุปกรณ์ชำรุด

ห้ามเคล่ือนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
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5. ถอดโครงยึด (A) ออกจากตู้ทางเข้าด้านล่างและถอดตัวยึด (A) ถอดตัวคลายสาย
เคเบิล (B) และติดต้ังตัวคลายสายเคเบิล (B) กลับเข้าท่ีในตำแหน่งใหม่
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6. เตรียมสายไฟและสายสัญญาณ:

a. ถอดแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออก
จากตู้ทางเข้าด้านล่าง

b. ถอดเพลตแกลนด์สำหรับสายสัญญาณและเพลตสำหรับสายไฟ

c. ถอดคาสเตอร์สองตัวออกจากเพลตสำหรับสายไฟ

d. เจาะรูสำหรับสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายในเพลตแกลนด์ ติดต้ังท่อร้อยสายไฟ (ไม่
ได้ให้มา) หากจำเป็น

e. ติดต้ังเพลตกลับเข้าอีกครั้ง เก็บฝาครอบสามเหล่ียม แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และ
แผ่นตรงกลางด้านหน้าไว้สำหรับการติดต้ังข้ันสุดท้าย
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7. ถอดเพลตด้านหลังออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง

8. เชื่อมต่อตู้ด้านล่างเข้ากับ UPS ที่ด้านหน้าและด้านหลังด้วยสกรูและน็อตพิเศษที่ให้มา
ตามภาพ

9. ถอดตัวยึดสำหรับขนย้ายด้านหน้าและด้านหลังออกจากตู้ทางเข้าด้านล่างหลังจากการ
เชื่อมต่อโครงข่ายเสร็จส้ิน
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10. ติดต้ังเพลตด้านหลังกลับเข้าท่ีบน UPS และบนตู้รายการด้านล่าง ติดต้ังแผงด้านข้าง
ทางด้านขวาของตู้ทางเข้าด้านล่าง แผงด้านข้างถูกถอดออกจากด้านซ้ายของตู้เข้า
ด้านล่างในขั้นตอนท่ี 2

11. เดินสายสัญญาณผ่านตู้ทางเข้าด้านล่างและเข้าไปใน UPS เดินสายตามที่แสดงเพ่ือ
แยกสายเคเบิล Class 2/SELV จากสายเคเบิล non-Class 2/non-SELV

12. เดินสายเคเบิลอินพุตแบตเตอรี่ สายเคเบิลเป็นกลาง และสายเคเบิล PE ขึ้นผ่านคร่ึง
ขวาของตู้รายการด้านล่างและเข้าไปใน UPS ตามท่ีแสดง ใช้สายไฟทองแดงอ่อน

13. เดินสายเคเบิลบายพาส และสายเคเบิลเอาต์พุตขึ้นผ่านครึ่งซ้ายของตู้รายการด้านล่าง
และเข้าไปใน UPS ตามที่แสดง ใช้สายไฟทองแดงอ่อน
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14. ติดต้ังแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออกจากตู้
ทางเข้าด้านล่าง

15. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเช่ือมต่อสายไฟ
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ร้ือถอนหรือย้ายตู้ทางเข้าด้านล่างไปยังตำแหน่งใหม่
1. ปิดเครื่อง UPS โดยสมบูรณ์ – ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน UPS

2. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์ท้ังหมดในสวิตช์เกียร์ในตำแหน่งปิด (open)

3. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอร่ีทั้งหมดในสวิตช์เกียร์/โซลูชันแบตเตอร่ีใน
ตำแหน่งปิด (open)

4. ดำเนินการต่อไปนี้สำหรับ UPS ดูรายละเอียดในคู่มือการติดตั้ง UPS

a. วัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าท่ีขั้วอินพุต/บายพาส/เอาท์พุต/บัสบาร์ DC
ใน UPS แต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

วัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าท่ีขั้วอินพุต/บายพาส/เอาท์พุต/บัสบาร์
DC แต่ละข้ัวก่อนดำเนินการต่อ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

b. ถอดสายไฟทั้งหมดออกจาก UPS

c. ถอดและถอดสายสัญญาณออกจาก UPS

5. ดำเนินการต่อไปนี้สำหรับตู้ทางเข้าด้านล่าง ดูรายละเอียดใน ติดต้ังตู้ด้านล่างกับ
Galaxy VL UPS ในระบบเกิน 45 kAIC/kA Icw, หน้า 14, ติดต้ังตู้ด้านล่างกับ Galaxy
VL UPS ในระบบสูงสุด 45 kAIC/kA Icw, หน้า 26 หรือ ติดต้ังตู้ด้านล่างกับ Easy
UPS 3L, หน้า 34

a. ถอดสายไฟออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง

b. ถอดสายสัญญาณออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง

c. ถอดฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อระหว่าง UPS และตู้ทางเข้าด้านล่าง

d. หากมี ให้ถอดโครงยึดด้านหน้าสำหรับรับแรงส่ันสะเทือน

e. ยกขาของตู้ทางเข้าด้านล่างข้ึนจนกระทั่งล้อสัมผัสกับพ้ืนจนสุด

6. ตอนนี้คุณสามารถเคล่ือนย้ายตู้ทางเข้าด้านล่างได้โดยเลื่อนไปบนพ้ืนบนล้อเล่ือน

คำเตือน
อันตรายจากการสะดุด
• ลูกล้อของตู้ทางเข้าด้านล่างมีไว้สำหรับการขนส่งบนพ้ืนผิวเรียบ เรียบ แข็ง และ

แนวนอนเท่านั้น
• ลูกล้อของตู้ทางเข้าด้านล่างมีจุดประสงค์เพ่ือการขนส่งในระยะทางสั้นๆ (เช่น

ภายในอาคารเดียวกัน)
• เคลื่อนที่อย่างช้าๆ และระวังสภาพพื้นและความสมดุลของตู้ทางเข้าด้านล่าง

อย่างใกล้ชิด
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

7. หากมี ให้ถอดโครงยึดพุกแผ่นดินไหวด้านหลังออกจากตู้ทางเข้าด้านล่างและถอดพุก
กันแผ่นดินไหวออกจากพื้น เก็บไว้ติดต้ังอีกคร้ัง
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8. สำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับล้อของตู้
ทางเข้าด้านล่าง :

คำเตือน
อันตรายจากการสะดุด

สำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะท่ีไม่เหมาะสมกับล้อของตู้ทาง
เข้าด้านล่าง โปรดตรวจสอบว่า:
• บุคลากรท่ีปฏิบัติงานขนส่งมีทักษะที่จำเป็นและได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ
• ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการยกและขนส่งตู้ทางเข้าด้านล่างอย่างปลอดภัย
• เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายโดยใช้การป้องกันท่ีเหมาะสม (เช่น การ

ห่อหรือบรรจุภัณฑ์)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

ข้อกำหนดด้านการขนส่ง:
• ติดต้ังตู้ทางเข้าด้านล่างในตำแหน่งแนวตั้งตรงกลางพาเลทท่ีเหมาะสมโดยมี

ขนาดพาเลทข้ันต่ำ: 800 มม. x 800 มม. (31.5 นิ้ว x 31.5 นิ้ว)) พาเลทต้องเหมาะ
สมกับน้ำหนักของตู้ด้านล่างซึ่งมีน้ำหนัก 85 กก. (188 ปอนด์)

• ใช้วิธีการยึดที่เหมาะสมเพ่ือยึดตู้ทางเข้าด้านล่างเข้ากับพาเลท
• พาเลทสำหรับจัดส่งเดิมร่วมกับฉากยึดสำหรับการขนส่งเดิมสามารถนำมาใช้ซ้ำได้

หากอยู่ในสภาพท่ีไม่เสียหาย

อันตราย
อันตรายจากการสะดุด
• ต้องยึดตู้ทางเข้าด้านล่างเข้ากับพาเลทอย่างเหมาะสมทันทีหลังจากวางบนพา

เลท
• ฮาร์ดแวร์ยึดต้องแข็งแรงพอท่ีจะทนต่อการส่ันสะเทือนและแรงกระแทกระหว่าง

การบรรทุก การขนย้าย และการขนถ่าย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

คำเตือน
ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด

อย่ายกตู้ทางเข้าด้านล่างด้วยรถยก/รถลากพาเลทบนโครงโดยตรง เนื่องจากอาจ
ทำให้โครงโค้งงอหรือเสียหายได้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บ
สาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

9. ปฏิบัติข้ันตอนใดขั้นตอนหน่ึงดังต่อไปน้ี:
– ร้ือถอนตู้ทางเข้าด้านล่างหรือ
– ย้ายตู้ทางเข้าด้านล่างไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง

10. สำหรับการติดต้ังตู้เข้าด้านล่างในตำแหน่งใหม่เท่าน้ัน: ปฏิบัติตามคู่มือการติดต้ัง
เพื่อติดตั้งตู้เข้าด้านล่างในตำแหน่งใหม่ ดูภาพรวมการติดตั้งใน ขั้นตอนการติดต้ัง
Galaxy VL UPS กับตู้ทางเข้าด้านล่าง, หน้า 10 หรือ ขั้นตอนการติดต้ัง Easy UPS
3L กับตู้ทางเข้าด้านล่าง, หน้า 11 จะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย Schneider
Electric

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก

จะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย Schneider Electric

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
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รื้อถอนหรือย้ายตู้ทางเข้าด้านล่างไปยังตำแหน่งใหม่ สำหรับ Galaxy VL และ Easy UPS 3L
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