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Yasal Bilgiler

Schneider Electric markasi, Schneider Electric SE'nin ve istiraklerinin bu kilavuzda
anilan tum ticari markalari, Schneider Electric SE'nin veya istiraklerinin mahdir. Diger
tim markalar, ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir. isbu kilavuz ve igerigi,
yurdrlikteki telif hakki yasalari ile koruma altina alinmistir ve yalnizca bilgilendirme
amagli hazirlanmistir. Bu kilavuzun herhangi bir kismi, Schneider Electric'in 6nceden
yazili izni olmaksizin hicbir formda veya higbir sekilde (elektronik, mekanik, fotokopi,
kayit veya baska bir sekilde) ve higbir amag igin gogaltilamaz ya da aktarilamaz.

Schneider Electric; kilavuza "oldugu gibi" esasiyla bagvurmak igin gayri miinhasir ve
kisisel lisans hari¢ olmak tzere, bu kilavuzun veya iceriginin ticari kullanimina dair
herhangi bir hak veya lisans tanimaz.

Schneider Electric Griinlerinin ve ekipmaninin kurulumu, galigtiriimasi ve bakimi
yalnizca yetkili personel tarafindan yapilmahdir.

Standartlar, teknik 6zellikler ve tasarimlar muhtelif zamanlarda degisiklik
gosterebileceginden isbu kilavuzdaki bilgiler bildirimde bulunmaksizin degisiklige tabi
olabilir.

Bu materyalin bilgilendirici icerigindeki herhangi bir hatadan ya da eksiklikten 6ttru
veya isbu kilavuzda yer alan bilgilerin kullanimindan dodan sonuglardan 6ttra
Schneider Electric ve istirakleri yururlikteki yasalarin izin verdigi 6l¢ciide herhangi bir
sorumluluk veya yukumlalik kabul etmez.

Asagidaki adreslere gidin

IEC: https.//www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvs_iec/ya da
UL: https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvs_ul/

veya dijital deneyim ve gevrilmis kilavuzlar igin yukaridaki QR kodunu tarayin.
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Onemli Glvenlik Talimatlari — TALIMATLARI SAKLAYIN Moduler Akl Kabini

Onemli Giivenlik Talimatlari — TALIMATLARI
SAKLAYIN

Ekipmanin kurulumu, igletimi, servis veya bakimini yapmadan énce bu talimatlari
dikkatlice okuyun ve ekipmani inceleyin. Tehlike olasiliyi konusunda uyarida
bulunmak ve bir proseduiri agiklayan veya kolaylastiran bilgilere dikkat gekmek
amaciyla bu kilavuzda veya ekipmanda asagidaki guvenlik mesajlari gorulebilir.

“Tehlike” veya “Uyar1” glivenlik mesajina bu sembolln eklenmesi,
talimatlara uyulmamasi halinde kisisel yaralanmaya neden olacak
bir elektrik tehlikesi bulundugunu belirtir.

konusunda uyarmak i¢in kullanilir. Yaralanma veya 6lim
olasihgindan kaginmak igin bu sembolin bulundugu tim gavenlik
mesajlarina uyun.

f Bu, glivenlik uyarisi semboludir. Olasi yaralanma tehlikeleri
ATEHLIKE

TEHLIKE, kacinilmamasi durumunda 6liim veya ciddi yaralanmaya neden
olacak bir durumu belirtir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

AUYARI

UYARI, kaginilmamasi durumunda 6lim veya ciddi yaralanmaya neden
olabilecek bir durumu belirtir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim, ciddi yaralanma veya ekipman hasarina
neden olabilir.

ADIKKAT

DIKKAT, kacinilmamasi durumunda hafif veya orta dereceli yaralanmaya
neden olabilecek bir durumu belirtir.

Bu talimatlara uyulmamasi yaralanma veya ekipman hasarina neden
olabilir.

DUYURU

DUYURU, fiziksel yaralanmayla ilgili olmayan uygulamalar icin kullanilr.
Guvenlik uyarisi simgesi, bu glivenlik mesaji tiriyle kullaniimaz.

Bu talimatlara uyulmamasi ekipman hasarina neden olabilir.

Lutfen Dikkat

Elektrikli ekipmanin kurulumu, kullanimi, servisi ve bakimi sadece nitelikli
personel tarafindan gergeklestiriimelidir. Bu materyalin kullaniimasindan
kaynaklanan herhangi bir sonugtan dolayi Schneider Electric sorumluluk kabul
etmemektedir.

Nitelikli personel, elektrikli ekipmanin yapisi, kurulumu ve kullanimiyla ilgili bilgi ve
beceriye sahip ve ilgili tehlikeleri fark edebilecek ve bunlardan kaginabilecek
guvenlik egitimi almis kisidir.

990-91263A-034 5



Moduler Akl Kabini Onemli Glvenlik Talimatlari — TALIMATLARI SAKLAYIN

FCC Durumu

NOT: Bu ekipman test edildi ve FCC Kurallari Bélim 15 uyarinca A Sinifi
dijital cihaz limitlerine uyumlu oldugu tespit edildi. Bu limitler, ekipman ticari bir
ortamda calistirilirken zararli miidahalelere karsi uygun koruma saglamak
Uzere tasarlandi. Bu ekipman, talimatlara uygun kurulmaz veya kullaniimazsa
radyo iletisimlerine zarar veren radyo frekansi enerjisi olusturur, kullanir ve
yayabilir. Bu ekipmanin yerlesim yerlerinde kullaniimasi sonucu olugabilecek
olasi zararli karismalari, kullanicinin kendisinin dizeltmesi gerekecektir.

Uyumluluktan sorumlu tarafca acgik¢a onaylanmamigs degisiklikler veya tadilatlar
kullanicinin ekipmani igletme hakkini gegersiz kilabilir.

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri

DUYURU

ELEKTROMANYETIK BOZULMA RiSKi

Bu Uriin kategori C2 UPS Uridnudar. Bu Urin yerlesim bdlgelerinde radyo
parazitine neden olabilir; bu durumda kullanicinin ek énlemler almasi
gerekebilir.

Bu talimatlara uyulmamasi ekipman hasarina neden olabilir.

Giivenlik Onlemleri

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Bu Uriint kurmadan veya ¢alismaya baslamadan énce kurulum kilavuzundaki
tim talimatlari okuyun.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Tdm ingaat isleri tamamlanana ve kurulum odasi temizlenene kadar Grintn
kurulumunu yapmayin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

AATEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Uriin, Schneider Electric tarafindan belirlenen 6zelliklere ve gereksinimlere
uygun olarak kurulmalidir. Ozellikle harici ve dahili korumalar (girig kesicileri,
aku kesicileri, kablolar vs.) ve ¢evre gereksinimleriyle ilgilidir. Bu gereksinimlere
uyulmamasi halinde, Schneider Electric tarafindan herhangi bir sorumluluk
kabul edilmez.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.
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Onemli Glvenlik Talimatlari — TALIMATLARI SAKLAYIN Moduler Akl Kabini

AATEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

UPS sistemi yerel ve ulusal dizenlemelere uygun olarak kurulmalidir. UPS'in
kurulumunu asagidakilere gore yapin:

* |EC 60364 (elektrik garpmasina karsi koruma 60364—4—41, isi etkisine karsi
koruma 60364-4—-42 ve asiri akima kargl koruma 60364—4—43 dahil) veya

+ NEC NFPA 70 veya
» Kanada Elektrik Tlizigl (C22.1, Bélim 1)
boélgenizde bu standartlardan hangisinin gecerli olduguna bagl olarak.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

AATEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

+ Uriing, iletken kirler ve nemlerin bulunmadigi sicaklik kontrollii bir i¢ ortama
kurun.

+ Urling, sistemin agirh@ini tasiyabilecek yanici olmayan, diiz ve sert bir yiizey
(6rn. beton) Gzerine kurun.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

AATEHLIKE
ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Uriin asag@idaki sira disi galisma kosullari igin tasarlanmamistir ve bu nedenle
bu kosullara monte edilmemelidir:

e Zararli dumanlar

+ Baska kaynaklardan gelen patlayici toz veya gaz karisimlari, korozif gazlar
veya iletken ya da 1sima yoluyla yayilan isi

* Nem, asindirici toz, buhar veya asiri nem iceren bir ortam
* Mantar, bécekler, haserat

» Tuzlu hava veya kirli sogutucu akiskan

» |EC 60664-1'e gore 2'den yliksek kirlilik derecesi

* Anormal titresim, darbe ve yan yatirmaya maruz kalma

* Dogrudan gunes 1s1gina, 1s1 kaynaklarina veya gugllu elektromanyetik
alanlara maruz kalma

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Rakor plakasinin monte edildigi kablolar veya kanallar igin delik agmayin veya
kesmeyin ve UPS'e yakin delik agmayin veya kesmeyin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

990-91263A-034 7



Moduler Akl Kabini Onemli Glvenlik Talimatlari — TALIMATLARI SAKLAYIN

AAUYARI

ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Kurulum Kilavuzunda agiklanmayan (kabin pargalarinin sékiilmesi veya delik
aclimasi/kesme dahil) Grliinde mekanik degisiklikler yapmayin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6lim, ciddi yaralanma veya ekipman hasarina
neden olabilir.

DUYURU

ASIRI ISINMA TEHLIKESI

Uriin gevresindeki alan gereksinimlerini uygulayin ve galigirken Griiniin
havalandirma deliklerini kapatmayin.

Bu talimatlara uyulmamasi ekipman hasarina neden olabilir.

Kurulumdan Sonra Ek Giivenlik Onlemleri

AATEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Tdm insaat isleri tamamlanana ve kurulum odasi temizlenene kadar UPS
sisteminin kurulumunu yapmayin. Eger bu Griin kurulduktan sonra kurulum
odasinda ek bir ingaat calismasi gerekiyorsa, urind kapatin ve trind teslim
edildigi koruyucu ambalaj poseti ile ortln.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Elektrik Guvenligi

AATEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

+ Elektrikli ekipmanin kurulumu, kullanimi, servisi ve bakimi sadece nitelikli
personel tarafindan gergeklestiriimelidir.

» Uygun kigisel koruyucu ekipman (PPE) kullaniimali ve glivenli elektrik
galismasi uygulamalarina uyulmaldir.

» Ekipman lzerinde veya iginde ¢alismaya baslamadan 6énce UPS sisteminin
tim glg¢ beslemesini kapatin.

+ UPS sisteminde ¢alismadan 6nce, koruyucu topraklama dahil tim
terminaller arasinda tehlikeli gerilim olup olmadigini kontrol edin.

« UPS dahili enerji kaynagina sahiptir. Beslemeli/sebeke baglantisi kesilmig
olsa dahi birimde tehlikeli gerilim bulunabilir. UPS sistemini kurmadan veya
bakimini yapmadan 6nce, birimlerin KAPALI konumda oldugundan ve
beslemeli/sebeke ile akllerin baglantisinin kesildiginden emin olun.
Kondansatérlerin desarj olmasina olanak tanimak igin UPS'i agmadan 6nce
bes dakika bekleyin.

* Yerel yonetmeliklere uygun olarak sistemin gl¢ kaynaklarindan
izolasyonuna imkan tanimak igin bir baglanti kesme cihazi (6rn. baglanti
kesme devre kesicisi veya anahtari) takilmalidir. Bu baglanti kesme cihazi
kolay erigilebilir ve géranar olmahdir.

+ UPS'in duzgln topraklanmasi gerekir. Kagak akiminin ylksek olmasi
nedeniyle, dnce topraklama kablosunun baglanmasi gerekir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6lim veya ciddi yaralanmaya neden olur.
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Onemli Glvenlik Talimatlari — TALIMATLARI SAKLAYIN

Moduler Akl Kabini

Aku Guvenligi

AATEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

AkU devre kesicileri, Schneider Electric tarafindan belirlenen teknik
Ozelliklere ve gereksinimlere uygun olarak kurulmalidir.

Akl ayarlari veya denetiminin sadece akiler hakkinda bilgili olan kalifiye
personel tarafindan yapilmasi gerekir. Kalifiye olmayan personeli akilerden
uzak tutun.

Aku terminallerini baglamadan veya ayirmadan énce sarj kaynaginin
baglantisini kesin.

Patlayabilecekleri igin akileri atese atmayin.

Akuleri agmayin, degistirmeyin veya parcalamayin. Serbest kalan elektrolit
cilde ve gozlere zararlidir. Zehirli olabilir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

AATEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Akduler, elektrik carpmasi ve ylksek kisa devre akimi riski olusturabilir. AkUler
Uzerinde ¢alisirken asagidaki dnlemler alinmalidir.

Saatleri, ylzikleri veya diger metal nesneleri ¢ikarin.
Yalitimli tutamaglari olan aletler kullanin.

Koruyucu gozluk, eldiven ve gizme kullanin.

Bataryalarin tzerine aletler ya da metal parcalar koymayin.

Aku terminallerini baglamadan veya ayirmadan énce sarj kaynaginin
baglantisini kesin.

Aklnin yanlishkla topraklanip topraklanmadigini belirleyin. Yanhislikla
topraklanmigsa, kaynagi topraktan ¢ikarin. Topraklanmis bir akiiniin
herhangi bir pargasi ile temas, elektrik carpmasina neden olabilir. Kurulum
ve bakim sirasinda bu tir nedenler ortadan kaldirilirsa, bdyle bir sok olasiligi
azaltilabilir (topraklanmis bir besleme devresine sahip olmayan ekipman ve
uzak akl malzemeleri icin gecerlidir).

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

AATEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI
Akdleri degistirirken, daima ayni tip ve sayida aku veya aku takimiyla degistirin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

DUYURU

EKIPMAN HASARI RiSKi

Bataryalar sisteme takmadan 6nce sistem galismaya hazir olana kadar
bekleyin. Akl kurulumundan UPS sistemi ¢alisana kadar gegen slre 72 saat
veya 3 gunu gecmemelidir.

Akdler, yeniden sarj olma zorunlulugu nedeniyle alti aydan fazla
saklanmamalidir. UPS sisteminin uzun slre enerjisiz kalmasi durumunda,
Schneider Electric, UPS sistemine her ay ayda en az bir kez 24 saat
boyunca enerji vermenizi dnerir. Bu, akuleri sarj eder, bdylece geri donusu
olmayan hasarlari énler.

Bu talimatlara uyulmamasi ekipman hasarina neden olabilir.

990-91263A-034
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Moduler Akl Kabini

Modiiler Akii Kabini Teknik Ozellikleri

Modiiler Akii Kabini Teknik Ozellikleri

DUYURU

EKiIiPMAN HASARI TEHLIKESI

UPS sisteminin ayrintili teknik ézellikleri igin UPS kurulum kilavuzuna bakiniz.

Bu talimatlara uyulmamasi ekipman hasarina neden olabilir.

Bir UPS'e maksimum doért modiiler aki kabini baglanabilir.

AkU sayisi 40

AKU grubu sayisi 6'ya kadar
Nominal aku gerilimi (VDC) 480
Nominal sarj gerilimi (VDC) 545
Maksimum boost gerilimi (VDC) 571

Sicaklik kompanzasyonu Etkinlestirildi
Desarj sonu gerilim (tam yukte) (VDC) 384
Maksimum aki akimi (A) 150
Maksimum kisa devre kapasitesi 3.8kA

Aku Kesicisi i¢in Trip Ayarlari

L
L

‘\; /7
Kesici tiri JDF36150
Ir (A) 150 (sabit)
Im 5-101Ir

10
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Modiiler Akii Kabini Teknik Ozellikleri Moduler Akl Kabini

380/400/415 V icin Tavsiye Edilen Kablo Boyutlari

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Batun kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik dizenlemelerine uygun
olmaldir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

NOT: Asiri akim korumasi baskalari tarafindan saglanacaktir.

Bu kilavuzdaki kablo boyutlari, asadidaki varsayimlarla IEC 60364-5-52
standardinin B.52.3 ve B.52.5 tablolarini temel almaktadir:

* 90 °Ciletken
» 30°C ortam sicakligi
« Bakiriletken kullanimi
*  Kurulum yéntemi C
PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'lin tablo 54.2'sine dayanmaktadir.

Ortam sicakligi 30 °C lzerindeyse, IEC diizeltme faktorlerine uygun olarak daha
biyulk iletkenler secilmelidir.

DC+/ DC- 35 mm?2
DC PE 16 mm2

200/208/220/480 V icin Tavsiye Edilen Kablo Boyutlari

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Butun kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik dizenlemelerine uygun
olmaldir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bu kilavuzdaki kablo boyutlari, asadidaki varsayimlarla National Electrical Code
(NEC) standardinin 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadir:

* 90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)
+ 30°C (86 °F) ortam sicakhgi
« Bakiriletken kullanimi

Ekipman topraklama iletkenleri (bu manuelde PE), NEC Madde 250.122 ve
Cizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandirilir.

Ortam sicakligi 30°C (86 °F) Gizerindeyse, NEC diizeltme faktérlerine uygun
olarak daha biyk iletkenler segilmelidir.

DC+/ DC- 1AWG
DC PE 6 AWG

990-91263A-034 1



Moduler Akl Kabini

Modiiler Akii Kabini Teknik Ozellikleri

Tork Ozellikleri
Civata boyutu Tork
M4 1.7 Nm (1.25 Ib-ft / 15 Ib-in)
M5 2.2 Nm (1.62 Ib-ft / 19.5 Ib-in)
M6 5 Nm (3.69 Ib-ft / 44.3 Ib-in)
M8 17.5 Nm (12.91 Ib-ft / 154.9 Ib-in)
M10 30 Nm (22 Ib-ft / 194.7 Ib-in)

Moduler Aku Kabini Agirliklar ve Boyutlari

Ticari referans Agirlik kg (Ibs) Yiikseklik mm (ing) Genislik mm (ing) Derinlik mm (ing)
GVSMODBC6 1485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)

- Bos 145 (319,67)

-Altr akl grubu ile 913 (2012,82)

NOT: Bir akii modilu yaklasik 32 kg (70,5 Ibs) agirhigindadir.

Bosluk
NOT: Bosluk él¢lleri sadece hava akisi ve servis erisimi amaciyla
yayinlanmaktadir. Yerel bolgenizdeki ek gereksinimler i¢in yerel givenlik
yonetmelikleri ve standartlarina bagvurun.
NOT: Gerekli minimum arka aciklik 150 mm'dir (5,91 ing).
550 mm
(21.65 in)
914 mm /
(36 in)
O
\
/;) mm
(5.91 in)
] /
12 990-91263A-034



Modiiler Akii Kabini Teknik Ozellikleri Moduler Akl Kabini

Ortam
Caligsma Depolama
Sicaklk 0°Cila40°C (32 °Fila 104 °F) -15°Cila 40 °C (5 °F ila 104 °F)
Bagil nem % 0-95 yogunlasmayan % 10-80 yogunlagsmayan
Rakim 0-3000 m (0-10000 fit)
Koruma sinifi 1P20
Renk RAL 9003, parlaklik seviyesi %85

990-91263A-034 13



Moduler Akl Kabini

Kurulum Setleri Genel Gortiinimi

Kurulum Setleri Genel Gorunumu

Kurulum Seti 0H-9330

Parca

Kullanildigi yer

Parca adedi

Baying kapagi

Moduler Akl Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dahili
Akulerle Baglanti Kurma, sayfa 23 veya Moduler Akl
Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dis Akilerle Baglanti
Kurma, sayfa 24 ve Moduler Akl Kabinleri Arasindaki
baglantilari yapma, sayfa 27.

PE kablosu 0W49449

Maksimum 50 kW olan bir UPS igin Gli¢ Kablolarini
Baglayin, sayfa 28 veya 50 kW'den yuksek bir UPS igin

Glg Kablolarini Baglayin, sayfa 31. i
DC kablosu 0W49426 Maksimum 50 kW olan bir UPS igin Gii¢ Kablolarini 2
Baglayin, sayfa 28. .
Kurulum Seti 0H-9332
Parca Kullanildigi yer Parca adedi
M6 x 16 mm contal civata Modiiler Akl Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dabhili 9
Akilerle Baglanti Kurma, sayfa 23 ve Modduler Aku =
Kabinleri Arasindaki baglantilari yapma, sayfa 27. =

Ara baglanti braketi 3
Contali M6 civata somunu Maksimum 50 kW olan bir UPS igin Glg¢ Kablolarini 5
qulaym, sayfa 28 veya 50 kW'den yuiksek bir UPS icin
Gug Kablolarini Baglayin, sayfa 31. |\_/
Contali M6 x 20 mm civatasi 6
Kablo baglari Maksimum 50 kW olan bir UPS igin Gl Kablolarini 18
Baglayin, sayfa 28 veya 50 kW'den yuksek bir UPS igin
Gug Kablolarini Baglayin, sayfa 31. g
Sinyal kablosu 0W12680 Sinyal Kablolarini Baglama, sayfa 34. 1
oo o
Sinyal kablosu OW76629 1
=@ I

14
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Kurulum Setleri Genel Gértiinimd Modyuler Akl Kabini

Istege Bagl Sismik Seti GVSOPT002

Parca Kullanildig yer Parca adedi
Contali M8 x 20 mm civatasi Sismik Sabitlemeyi Kurma (Opsiyon), sayfa 22 ve Nihai 12
Kurulum, sayfa 40.
£2
U

Arka sabitleme 1

Arka sabitleme braketi

On sabitleme braketi

Arka baglanti plakasi

990-91263A-034 15




Moduler Akl Kabini

Kurulum Setleri Genel Gortiinimi

Istege bagl Set GVSOPT030

Sadece harici akuler igin bitisik bir UPS ile kurulum igin.

Parca

Kullanildigi yer

Parcga adedi

Arabaglanti kelepgesi

M6 x 16 mm contali civata

Moduler Akl Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dis
Akulerle Baglanti Kurma, sayfa 24.

: @

(6

/7

Contali M6 civata somunu 3
)
&
Kablo bagi 30
[ =i
Contali M8 x 25 mm civatasi Moduler Ak Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dis 9
Akulerle Baglanti Kurma, sayfa 24 ve Maksimum 50 kW
olan bir UPS i¢in Gli¢ Kablolarini Baglayin, sayfa 28 veya
50 kW'den ylksek bir UPS i¢in Glg Kablolarini Baglayin,
sayfa 31.
Contali M8 civata somunu 9
(=
LD

PE kablosu 0W13065 (modiuiler aki kabini 1 igin)

DC kablo 0W13071 (moddler aki kabini 1 igin)

Kablo bagi

DC kablo 0W13066 (moddler aki kabini 2 igin)

DC kablo 0W13068 (moddler akl kabini 3 igin)

DC kablo 0W13067 (modiiler akii kabini 4 igin)

Modiiler Akl Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dig
Akulerle Baglanti Kurma, sayfa 24 ve 50 kW'den yuksek
bir UPS icin Gug Kablolarini Baglayin, sayfa 31.

Sinyal kablosu 0W13070

Sinyal kablosu 0W13069

Moduler Akl Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dis
Akllerle Baglanti Kurma, sayfa 24 ve Sinyal Kablolarini
Baglama, sayfa 34.

16
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Bitisik Kurulum igin Kurulum Proseduru

Moduler Akl Kabini

Bitisik Kurulum i¢in Kurulum Proseduru

Modiiler Akii Kabinleri ve Maksimum 50 kW olan Modiiler Akii Kabinleri ve 50 kW lizerinde olan

Bitisik UPS

Bitisik UPS

O

—f}-ups - ' fF fa UPS

Sinyal kablosu
Glc kablosu
PE kablosu

A owDd

UPS'i kurulum igin hazirlamak Gizere UPS kilavuzunu izleyin.
Kuruluma Hazirlanin, sayfa 19.

Secenekler: Sismik Sabitlemeyi Kurma (Opsiyon), sayfa 22
Asagdidakilerden birini gerceklestirin:

— Moduler Aku Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dahili Akulerle Baglanti
Kurma, sayfa 23 veya

— Moduler Akl Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dis Akulerle Baglanti
Kurma, sayfa 24.

Moduler Aku Kabinleri Arasindaki baglantilari yapma, sayfa 27.
Asagidakilerden birini gergeklestirin:

— Maksimum 50 kW olan bir UPS i¢in Glg Kablolarini Baglayin, sayfa 28
veya

— 50 kW'den yuksek bir UPS icin Gu¢ Kablolarini Baglayin, sayfa 31.
Sinyal Kablolarini Baglama, sayfa 34.
Cevrilmis Glvenlik Etiketlerini Uriiniiniize Ekleme, sayfa 39.

Nihai Kurulum, sayfa 40.

990-91263A-034
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Moduler Aku Kabini Uzaktan Kurulum igin Kurulum Proseduru

Uzaktan Kurulum i¢cin Kurulum Proseduru

Modiiler Akii Kabinleri ve Maksimum 50 kW olan Modiiler Akii Kabinleri ve 50 kW iizerinde olan
Uzak UPS Uzak UPS

| | ws| || @A a)| | w

Sinyal kablosu
Gl¢ kablosu
PE kablosu

NOT: Moddler aku kabini ile UPS arasindaki mesafe 100 m'yi gegcmemelidir.
Daha uzun mesafeli kurulumlar igin Schneider Electric ile iletisim kurun.

1. UPS'i kurulum i¢in hazirlamak tzere UPS kilavuzunu izleyin.
Kuruluma Hazirlanin, sayfa 19.

Kablo Kanalini Modtiler Ak Kabini'ne takin., sayfa 20.

Moduler Akt Kabini 1'i Sinyal Kablolari i¢in hazirlayin, sayfa 21.
Secgenekler: Sismik Sabitlemeyi Kurma (Opsiyon), sayfa 22
Modiler Akl Kabinleri Arasindaki baglantilari yapma, sayfa 27.

N o o & w0 DN

Asagidakilerden birini gerceklestirin:

— Maksimum 50 kW olan bir UPS i¢in Gui¢ Kablolarini Baglayin, sayfa 28
veya

— 50 kW'den ylksek bir UPS i¢in Gli¢ Kablolarini Baglayin, sayfa 31.
8. Sinyal Kablolarini Baglama, sayfa 34.
9. Cevrilmis Guvenlik Etiketlerini Uriinliniize Ekleme, sayfa 39.

10. Nihai Kurulum, sayfa 40.
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Kuruluma Hazirlanin Moduler Akl Kabini

Kuruluma Hazirlanin

1. On paneli gikarin.
Ust plakayi ¢ikarin.
Seffaf plakayi ¢ikarin.
Ust kapagi ¢ikarin.

o 0N

Baska bir moduler aku kabini veya bitisik bir UPS'e bitisik olacak yan panelleri
cikarin.

o

Kapagi Pano 640-7552'den de ¢ikarin.
7. Akl kapagini ¢ikarin.

990-91263A-034 19



Moduler Akl Kabini

Kablo Kanalini Moduler Aki Kabini'ne takin.

Kablo Kanalini Modiuler Aku Kabini'ne takin.

Maksimum 50 kW olan Uzak UPS ile kurulumda: Moddler aki kabini 1'de

asagidaki adimlari uygulayin.

50 kW'In iistiinde olan Uzak UPS ile kurulumda: Tim moddiler aki kabinlerinde

asagidaki adimlari uygulayin.

1. Kablo kanalini modiiler aki kabininden ¢ikartin.

Modiiler Akii Kabininin Arkadan Goriuniimii

IJﬂL/M

o =

3

2. Ust ya da alt rakor plakasini kablo kanalindan gikarin.

3. Ust ya da alt rakor plakasindaki gii¢ kablolari/kanallari igin delikler agin.

Varsa, kablo kanallarini (Grtnle veriimez) takin.

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Takilan rakor plakasina delik agmayin ya da delmeyin veya kabine yakin

delik agmayin ya da delmeyin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

4. Ust veya alt rakor plakasini kablo kanalinin {izerine tekrar takin.

5. Kablo kanalini modiiler akii kabinine takin. Kablo kanalinin ters konumda

monte edildiginden emin olun.

Modiiler Akii Kabininin Arkadan Gorliiniimii

e,

AZ7 1T
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Modiiler Akii Kabini 1'i Sinyal Kablolari igin hazirlayin Modiler Akt Kabini

Moduler Aku Kabini 1'i Sinyal Kablolari i¢in
hazirlayin

1. Modililer aki kabini 1'in arkasindan rakor plakalarini ve firga plakalarini
cikarin.

Modiiler Akii Kabini 1 Arka Goriiniimui

2. Asagidakilerden birini gergeklestirin:
— Kanalsiz kurulum igin: Arka firga plakalarini tekrar takin.

— Kablo kanallari ile kurulum igin: Kablo kanallari i¢in rakor plakalarinda
bir delik agarak kablo kanallarini takin ve rakor plakalarini tekrar takin.

Kanalsiz Modiiler Akii Kabini 1 Arka Goriinimii Kablo Kanallari ile Modiiler Akii Kabini 1 Arka
Goriinimii

Class 2/SELV

Non-Class 2/
non-SELV

Non-Class 2/
non-SELV

3. Sinyal kablolarini Class 2/SELV sol rakor plakasindan moduler akl kabini 1'e
yonlendirin.

4. Sinyal kablolarini non-Class 2/non-SELV sag rakor plakasindan moduler aki
kabini 1'e yénlendirin.

990-91263A-034 21



Moduler Akl Kabini Sismik Sabitlemeyi Kurma (Opsiyon)

Sismik Sabitlemeyi Kurma (Opsiyon)

1. Arka sabitleme braketlerini zemine monte edin. Zemin tipi igin uygun donanim
kullanin - arka baglanti igin delik gap1 214 mm'dir. Arka ara baglanti plakasini
coklu modiiler aki kabinleri ve/veya bitisik bir UPS ile kullanin.

@14Imm

Moduler aki kabini

I
|
UPS ya da modiiler akii kabini /

2. Modiler akl kabinindeki arka sabitleme braketini Griinle gelen M8
civatalariyla takin.

Modiiler Akii Kabininin Arkadan Goriiniimii

22 990-91263A-034



Modiiler Akl Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dabhili Akulerle
Baglanti Kurma Modiiler Akl Kabini

Moduler Aku Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dahili
Akulerle Baglanti Kurma

1. Modliler aki kabini 1 ve UPS'i yerine itin.

2. Modiiler aki kabini 1 ve UPS arasinda ¢ baglanti braketini yerlestirin.

3. Modiiler aki kabini 1 ve UPS arasinda u¢ baglanti vidasini yerlestirip sikin.
4

. Yuva kapagini moduler aki kabini 1 ile UPS arasina asagiya dogru bastirin.

Modiiler Akii Kabini 1 ve UPS

@@ﬂ

wn-\u/
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Modiler Akii Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dis Akulerle
Modiler Akl Kabini Baglanti Kurma

Moduler Aku Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dis
Akulerle Baglanti Kurma

1. UPS'i yerine itin.

2. Ug ara baglant kelepgesini modiiler akii kabini 1'e takin.

Modiiler Akii Kabini 1 Arka Goriiniimii

Il

©
L\h © >

3. Sinyal kablolarini (0W13069 ve 0W13070), modiiler aku kabini 1'in sag
tarafindaki istege bagli GVSOPTO030 kitiyle birlikte verilen kablo baglariyla
baglayin. Kablo uglarini gegici olarak modiuiler akii kabini 1'in st ve alt rafina
yerlestirin, boylece UPS ile ara baglanti sirasinda kablolar zarar gérmez.
Kablo baglantilari Sinyal Kablolarini Baglama, sayfa 34 béliminde
tanimlanmigtir.
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Modiiler Akii Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dis Akilerle

Baglanti Kurma

Modii

ler Akl Kabini

Harici Akiler icin Maksimum 50 kW olan Bitisik

UPS

4. DC kablolarini ve PE kablosunu, modiler aki kabini 1'in sag tarafindaki
istege bagl GVSOPTO03O0 kitiyle birlikte verilen kablo baglariyla baglayin.

Kablo uglarini gegici olarak modiiler aki kabini 1'in Ust ve alt rafin

a yerlestirin,

bdylece UPS ile ara baglanti sirasinda kablolar zarar gérmez. Kablo

baglantilari Maksimum 50 kW olan bir UPS i¢in Gug Kablolarini B

aglayin,

sayfa 28 veya 50 kW'den yiksek bir UPS i¢in Glg Kablolarini Baglayin, sayfa

31 boélimlerinde tanimlanmistir.

Harici Akiiler igin 50 kW (izerinde olan B

itigik UPS

-10W13067 |

0W13068|

0W 13066 |

0W13071]

0W13065|

0W13070
0W13069

iﬁ’f &;\} O [OWA3071
e
=

L1 Il \|0W13069

L H
s

e

| H—
e

N H—— ;fj::;:::f
T4 4 H— — l
T 0 | Ly
s X § O I ] Jﬁw
A Cess

L

5. Modiuler aku kabini 1 ve UPS'i dizin. Moduler aki kabini 1'i, 6n ara baglanti
vidalarinin delikleri UPS'deki deliklerle ayni hizaya gelene kadar bastirin. Ara

baglanti kelepgeleri, dogru konumdayken UPS'e baglanacaktir.

990-91263A-034
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Modiler Akl Kabini

Modiler Akii Kabini 1 ve Bitisik UPS arasinda Dis Akulerle
Baglanti Kurma

6. Modiiler akii kabini 1 ve UPS arasinda (¢ baglanti vidasini yerlestirip sikin.

Harici Akiiler icin Modiiler Akii Kabini 1 ve UPS

S— M6x16

“‘
I 0O [Jr=ug
® @ U

|
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N I
7 M6x16 I
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7. Yuva kapagini moduler akl kabini 1 ile UPS arasina asagiya dogru bastirin.

26
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Moduler Aku Kabinleri Arasindaki baglantilari yapma Modiler Akt Kabini

Moduler Aku Kabinleri Arasindaki baglantilari
yapma

1. Moduler Akl Kabinlerini yerlerine itin. Sismik sabitleme icin, arka sabitleme
braketlerinin arka bagdlantilara baglandigindan emin olun.

2. Modiiler aki kabinleri arasinda t¢ baglanti braketi kurun.

7 4l
M |||H|i||
[ ‘Z" I

3. Modiiler aku kabinleri arasinda t¢ baglanti vidasi kurun.

4. Modduler aku kabinleri arasindaki yuva kapagini asagiya dogru bastirin.
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Modduler Akl Kabini Maksimum 50 kW olan bir UPS i¢in Gii¢ Kablolarini Baglayin

Maksimum 50 kW olan bir UPS icin Gug¢ Kablolarini
Baglayin

DUYURU

EKiIPMAN HASARI TEHLIKESI

DC kablolarini yalnizca maksimum 50 kW UPS'si olan tesisatlarda akd
kesiciden aku kesiciye baglayin. 50 kW'den yuksek bir UPS kurulumu igin, her
bir moduler aku kabininin DC kablolari dogrudan UPS'e baglanmalidir. Bkz. 50
kW'den yuksek bir UPS igin Gig¢ Kablolarini Baglayin, sayfa 31.

Bu talimatlara uyulmamasi ekipman hasarina neden olabilir.

1. Verilen PE kablosunu (0W49449) gosterildigi gibi modiler aki kabinleri
arasina baglayin.

iki Modiiler Akii Kabininin Onden Gériiniimii

2. Verilen DC kablolarini (0W49426) gosterildigi gibi modiiler aku kabinleri
arasina baglayin.

Modiiler Akii Kabinlerinin Ustten Goriiniimii

=
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Maksimum 50 kW olan bir UPS i¢in Gii¢ Kablolarini Baglayin Modiler Akt Kabini

3. Uzak UPS igin:

a. PE kablosunu ve DC kablolarini (irtinle verilmez) moduler aki kabini 1'e
baglayin

b. PE ve DC kablolarini kablo kanalindan UPS gii¢ kablolama alanina
yonlendirin.

c. UPS'e PE ve DC kablolarini baglamak i¢cin UPS kurulum kilavuzunu
izleyin.

Uzak UPS igin Modiiler Akii Kabini 1'in Onden Goriiniimii

4. Dahili Akiileri olan bitisik UPS igin:

a. Verilen PE kablosunu (0W49449) ve DC kablolarini (0W49426) UPS'ye
baglayin. UPS'e PE ve DC kablolarini baglamak igin UPS kurulum
kilavuzunu izleyin.

b. PE kablosunu ve DC kablolarini moduler aki kabini 1'e baglayin

Bitisik UPS icin Modiiler Akii Kabini 1 Onden Gériiniimii
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Modduler Akl Kabini Maksimum 50 kW olan bir UPS i¢in Gii¢ Kablolarini Baglayin

5. Harici Akiiler icin bitigsik UPS:

a. Istege bagh GVSOPTO030 setinden PE kablosu (0W13065) ve DC
kablolarini (0W13071) modiiler aki kabini 1'e baglayin.

b. PE ve DC kablolarini sag taraftan UPS gli¢ kablolama alanina
yonlendirin.

c. UPS'e PE ve DC kablolarini baglamak icin UPS kurulum kilavuzunu
izleyin.

Bitisik UPS igin Modiiler Akii Kabini 1 Onden Gériiniimii
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50 kW'den yiiksek bir UPS igin Giig Kablolarini Baglayin Modiler Akt Kabini

50 kW'den yuksek bir UPS icin Gug¢ Kablolarini
Baglayin

DUYURU

EKiIPMAN HASARI TEHLIKESI

50 kW'den yuksek bir UPS kurulumu igin, her bir moduiler aki kabininin DC
kablolari dogrudan UPS'e baglanmalidir.

Bu talimatlara uyulmamasi ekipman hasarina neden olabilir.

1. Uzak UPS i¢in:

a. Her modiler akl kabinine PE kablosunu ve DC kablolarini (Grtinle
verilmez) baglayin

b. PE ve DC kablolarini kablo kanalindan UPS gii¢ kablolama alanina
yonlendirin.

c. UPS'e PE ve DC kablolarini baglamak icin UPS kurulum kilavuzunu
izleyin.

Uzak UPS igin Modiiler Akii Kabininin Onden Gériiniimii

I
.
o
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Modduler Akl Kabini 50 kW'den yiiksek bir UPS igin Gu¢ Kablolarini Baglayin

2. Harici Akiiler icin bitigsik UPS:

a. Verilen PE kablosunu (0W49449) gdsterildigi gibi moddler aku kabinleri
arasina baglayin.

iki Modiiler Akii Kabininin Onden Gériiniimii

b. istege bagli GVSOPTO030 kitinden PE kablosunu modiiler akii kabini 1'e
baglayin ve PE kablosunu sagdan UPS glc kablolama alanina
yonlendirin.

c. Istege baglh GVSOPT030 kitinden DC kablosunu tim moddler akii
kabinlerine baglayin ve DC kablosunu sagdan UPS gli¢ kablolama
alanina yoénlendirin. DC kablolari moddler aku kabinlerinden gegirilir.

d. UPS'e PE ve DC kablolarini baglamak i¢in UPS kurulum kilavuzunu
izleyin.

Modiiler Akii Kabini 1 Onden Gériiniimii
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50 kW'den yiiksek bir UPS igin Giig Kablolarini Baglayin

Moduler Akl Kabini

Modiiler Akii Kabinlerinin Ustten Goriiniimii
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Modduler Akl Kabini Sinyal Kablolarini Baglama

Sinyal Kablolarini Baglama

1. Anahtar, akl kesicinin altindaki anahtarla her bir modiler aku kabini i¢in bir ID
atayin. ID'leri Bitisik Kurulum icin Kurulum Prosedur(, sayfa 17'deki kuruluma
genel bakig gorintulerine gore ayarlayin.

Modiiler Akii Kabini Onden Goriiniimii
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Sinyal Kablolarini Baglama Modiler Akt Kabini

2. Verilen sinyal kablolarini tim moduler aki kabinleri arasina baglayin:

a. Verilen sinyal kablosu 0W12680'i, J8007'den J8008'e 640-7552 modiiler
aku kabinleri arasina baglayin.

b. Verilen sinyal kablosu OW76629'i, J8011'den J8014'e 640-7552 moddler
akl kabinleri arasina baglayin.

c. Son moduler aki kabinindeki kullaniimayan J8008 konektdrine bir
sonlandirma fisi (T) takin.

Modiiler Akii Kabini 3 Modiiler Akii Kabini 2 Modiiler Akii Kabini 1

0W12680 0W12680

640-7552 o ‘(
|

] 640-7552 N
J8011 J8014

Toat1 Js0t4 | ! 462&?%53;;4146;;‘
o | L1 i S ) s S L Ll {

1J8008 J8007 ' JB008 J8007 1 J8008 J8007
RSSO I o} 1 L __1___] ‘
! 0W76629

0W76629

iki Modiiler Akii Kabininin Onden Gériiniimii

)
-

3. Dahili Akiileri olan bitisik UPS ile kurulum igin:

a. Saglanan 0W12680 sinyal kablosunu modiiler aki kabini 1'deki 640-
7552 numarali kartta J8007 ilebaglayin, sagdan gegirin ve sinyal
kablolarini UPS'e baglamak i¢cin UPS kurulum kilavuzunu izleyin.

b. Modiuiler aku kabini 1'deki 640-7552 numaral karttaki OW76629-J8011
arasindaki sinyal kablosunu baglayin, sagdan gecirin ve sinyal
kablolarini UPS'e baglamak icin UPS kurulum kilavuzunu izleyin.

990-91263A-034 35



Modduler Akl Kabini Sinyal Kablolarini Baglama

4. Harici akiileri olan bitisik UPS ile kurulum igin:

a. Modller aku kabini 1'de, istege bagli GVSOPT030 kitteki 0W13069
sinyal kablosunu 640-7552 numarali kartta J8007 ile baglayin, sagdan
gecirin ve sinyal kablolarini UPS'e baglamak igin UPS kurulum
kilavuzunu izleyin.

b. Moduler aki kabini 1'de, 640-7552 numarali kartta istege bagli
GVSOPTO030 kitteki 0W13070 sinyal kablosunu J8011 ile baglayin,
sagdan gegirin ve sinyal kablolarini UPS'e baglamak i¢gin UPS kurulum
kilavuzunu izleyin.

Bitisik UPS igin Modiiler Akii Kabini 1 Onden Gériiniimii

36 990-91263A-034



Sinyal Kablolarini Baglama

Moduler Akl Kabini

5. Uzaktan kurulum igin:

a. Moduler aki kabini 1'deki 640-7552 numarali karttaki sinyal kablolarini
J8007'ye baglayin, sagdan gegirin ve sinyal kablolarini UPS'e baglamak
icin UPS kurulum kilavuzunu izleyin.

NOT: Verilen sinyal kablosu 0W12680, uzaktaki UPS kurulumu igin
yeterince uzun degil. Schneider Electric'ten 5 metre sinyal kablosu
(0J-0W4527) veya 50 metre sinyal kablosu (0J-0W3758) siparis
edilebilir. Diger sinyal kablosu uzunluklari igin lutfen Schneider
Electric ile iletisim kurun. Bu sinyal kablosu Class 2/SELV olarak
siniflandiriimigtir.

. Modiiler aku kabini 1'deki 640-7552 numarali karttaki sinyal kablolarini
J8011'e baglayin, sagdan gecirin ve sinyal kablolarini UPS'e badlamak
icin UPS kurulum kilavuzunu izleyin.

NOT: Verilen sinyal kablosu 0W76629, uzaktaki UPS kurulumu i¢in
yeterince uzun degil. Yeni sinyal kablolarini dogru uzunlukta yapmak
igin verilen sinyal kablosu 0W76629'daki konektdrleri yeniden
kullanin. Bu sinyal kablosu non-Class 2/non-SELV olarak
siniflandiriimistir.

Dahili Akiileri olan UPS igin sinyal Kablosu

Modiiler aku
kabini 1 UPS
640-7552 | 640-7552 |
| J8011-1 ZEN @ J8014-1
‘ J8011-2, %) %) ‘J8014-2 i
J8011-3, % ~N 0 J8014-3
Harici Akili UPS igin sinyal Kablosu
UPS
‘670_;8?77
ol | iJ6604-1 ‘
@ iJ6604-2 |
%) 1J6604-3 ‘
%) !J6604—4 ‘
Moddiler akii @ ‘J6604-5 ‘
kabini 1 — || !
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Moduler Akl Kabini

Sinyal Kablolarini Baglama

Uzak UPS igin Modiiler Akii Kabini 1'in Arkadan Gorinimii

Class 2/SELV

J8011
Non-Class 2/
non-SELV
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Cevrilmis Glivenlik Etiketlerini Uriiniiniize Ekleme Moduler Akl Kabini

Cevrilmis Giivenlik Etiketlerini Uriiniiniize Ekleme

Uriiniintiziin glivenlik etiketleri ingilizce ve Fransizcadir. Cevrilmis yedek glvenlik
etiketleri sayfalari GrtiniinGizle birlikte verilmektedir.

1. Cevrilmis yedek guvenlik etiketleri sayfalari Griininizle birlikte verilmektedir.

2. 885-XXX numarasinin gevrilmis guvenlik etiketleri ile ayni sayfada olup
olmadigini kontrol edin.

3. Urliniiniizde, sayfadaki gevrilmis glivenlik etiketleriyle eslesen glivenlik
etiketlerini 885-XXX numaralari ile arayin.

4. Uriiniinlizde, tercih ettiginiz dildeki yedek giivenlik etiketini mevcut Fransizca
glvenlik etiketinin Usttine ekleyin.
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Moduler Akl Kabini Nihai Kurulum

Nihai Kurulum

AATEHLIKE

ELEKTRIK GARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLIKESI

Akuler, elektrik carpmasi ve ylksek kisa devre akimi riski olusturabilir. AkUler
Uzerinde galigirken asagidaki 6nlemler alinmalidir.

» Saatleri, yuzlkleri veya diger metal nesneleri ¢ikarin.

* Yalitiml tutamaglari olan aletler kullanin.

+ Koruyucu gozlik, eldiven ve gizme kullanin.

« Bataryalarin Gzerine aletler ya da metal pargalar koymayin.

» Aku terminallerini baglamadan veya ayirmadan 6nce sarj kaynaginin
baglantisini kesin.

+ AkUnUn yanhislikla topraklanip topraklanmadigini belirleyin. Yanhslikla
topraklanmigsa, kaynagi topraktan ¢ikarin. Topraklanmig bir akiiniin
herhangi bir pargasi ile temas, elektrik garpmasina neden olabilir. Kurulum
ve bakim sirasinda bu tir nedenler ortadan kaldirilirsa, bdyle bir sok olasiligi
azaltilabilir (topraklanmig bir besleme devresine sahip olmayan ekipman ve
uzak aki malzemeleri igin gecerlidir).

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya ciddi yaralanmaya neden olur.

AUYARI

EKIiPMAN HASARI TEHLIKESI

Akuleri sisteme takmadan 6nce sistem ¢alismaya hazir olana kadar bekleyin.
Akl kurulumundan UPS sistemi ¢alisana kadar gegen sure 72 saat veya 3 gini
gegcmemelidir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6lim, ciddi yaralanma veya ekipman hasarina
neden olabilir.

1. Moduler aku kabini Gzerindeki 6n ve arka dengeleme ayaklarini zemine
temas edene kadar bir anahtarla indirin. Moddiler aku kabininin diz
oldugundan emin olmak igin bir su terazisi kullanin.

DUYURU

EKiIPMAN HASARI TEHLIKESI

Seviyelendirme ayaklari indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.

Bu talimatlara uyulmamasi ekipman hasarina neden olabilir.
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Nihai Kurulum Moduler Akl Kabini

2. Sadece sismik sabitleme igin:

a. Sismik 6n baglanti braketini moduler aku kabinine, size verilen M8
civatalariyla takin.

b. Sismik 6n baglanti braketini moddler akii kabinine zemine monte edin.
Zemin tipi icin uygun donanim kullanin - 6n sabitleme braketindeki delik
capl @18 mm'dir.

3. Aku kesicisi BB agik (DEVRE DISI) konumuna getirin.
4. Akl moddillerini yuvalara dogru itin. Raflari alttan ve yukaridan doldurun.

5. Ekstra akl moddullerindeki akii modili kolunu asagi gevirin ve verilen vidayla
kolu rafa sabitleyin.

6. Belirtilen plakalari ve kapaklari tekrar takin.

990-91263A-034 41



Moduler Akl Kabini Nihai Kurulum

7. AkU terminallerini akii moddllerinin 6niine baglayin.

Akii Modiilii'niin Onden Goériiniimii

8. Aku kapagini tekrar takin.
9. On paneli tekrar takin.

a. On panelin alt tarafindaki iki ucu modiiler akii kabinine egik bir agida
yerlestirin.

b. On panel kayisini modiiler akii kabinine tekrar baglayin.

c. On paneli kapatin ve iki kilitleme diigmesiyle kilitleyin.
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