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Jogi informaciék

A Schneider Electric marka, valamint a Schneider Electric SE és a jelen utmutatéban
emlitett leanyvallalatainak védjegyei a Schneider Electric SE, illetve lednyvallalatai
tulajdonat képezik. Minden egyéb marka a megfelel6 tulajdonosok védjegyét
képezheti. Ezen utmutaté és tartalma a vonatkozo szerzdi jog altal védett, és csupan
tajékoztato jelleggel szolgal. A Schneider Electric el6zetes irasos engedélye nélkiil
ezen Utmutatoé egyetlen része sem reprodukalhaté vagy tovabbithaté semmiféle
formaban (elektronikus, illetve mechanikus uton, fénymasolassal, felvételrogzitéssel
vagy egyéb modon) semmilyen céllal.

A Schneider Electric nem biztosit engedélyt vagy jogot az itmutaté vagy tartalma
kereskedelmi felhasznalasara, kivéve a nem kizarélagos és személyes engedélyt az
adott allapotaban térténd tajékozodasi célokra.

A Schneider Electric termékeinek és berendezéseinek mikddtetését, szervizelését
és karbantartasat csak szakképzett személyzet végezheti.

Mivel a szabvanyok, specifikaciok és kialakitasok id6rél idére valtoznak, ezen
utmutatdba foglalt informaciok értesités nélkil valtozhatnak.

A Schneider Electric és leanyvallalatai — a jogszabalyok szerint megengedett
mértékben — nem vallalnak felel8sséget az anyag tajékoztaté jellegii tartalmaban
esetlegesen el6forduld hibakért vagy hianyossagokért vagy az abban foglalt
informaciok felhasznalasa eredményeképpen keletkezett kovetkezményekeért.
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Biztonsagi informaciok

Biztonsagi informaciok

Fontos informaciok

A\
ZA

Az eszk6zok beszerelése, mikdodtetése, szervizelése vagy karbantartasa el6tt, a
készulék megismerése céljabdl olvassa el figyelmesen az alabbi utasitasokat. A
jelen kézikdnyvben vagy az eszkdzon az alabbi specialis Uzenetek jelenhetnek
meg a potencialis veszélyekre figyelmeztetve, vagy azért, hogy felhivjak a
figyelmet olyan informacidkra, amelyek tisztazzak vagy egyszerisitik a
hasznalattal kapcsolatos problémakat.

A ,Veszély” vagy a ,Figyelmeztetés” biztonsagi cimkéhez kapcsol6dd szimbdlum
személyi séruléssel jaro elektromos veszélyre utal, amely akkor kdvetkezhet be,
ha az utasitasokat nem tartjak be.

Ez a biztonsagi riasztas szimbdluma. A lehetséges személyi sérlilés veszélyére
figyelmeztet. A lehetséges sérilés vagy halaleset elkerllése érdekében tartsa be
a szimbolumhoz kapcsolddé biztonsagi Uzenetben leirtakat.

AAVESZELY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kertlik el, halalhoz vagy sulyos
sériléshez vezethet.

Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasa halalos vagy sulyos balesethez
vezet.

AFIGYELMEZTETES!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kertlik el, halalt vagy sulyos
sérilést eredményezhet.

AVIGYAZAT!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kertlik el, kisebb vagy kézepes
mértékii sériilést eredményezhet.

ERTESITES

A MEGJEGYZES a fizikai sériiléshez nem kapcsol6dé gyakorlati megoldasokra
vonatkozik.
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Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

Sedna - Intelligens csatlakozoéaljzat, 16 A

SDD11xx370

SDD11xx380

Az On biztonsaga érdekében

Az eszkozrol

AVESZELY!

ARAMUTES, ROBBANAS VAGY iVKISULES VESZELYE

Az elektromos szerelést kizardlag képzett szakemberek hajthatjak végre. A
képzett szakembereknek bizonyitaniuk kell, hogy rendelkeznek alapvetd
ismeretekkel a kdvetkez6 tertleteken:

- Csatlakozas szerelési halézatokhoz.

- Tébb elektromos eszkdz csatlakoztatasa.

- Elektromos kabelek fektetése.

- Biztonsagi szabvanyok, helyi vezetékezési elbirasok és rendeletek ismerete.

Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasa halalos vagy sulyos balesethez
vezet.

Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A (a tovabbiakban: csatlakozéaljzat) olyan okos
elektromos aljzat, amelyet az elektromos eszk0z0k kényelmes és hatékony
kezelésére és vezérlésére terveztek. On képes tavolrdl vezérelni és fellgyelni a
csatlakoztatott terhelés energiafogyasztasat.

A csatlakozédaljzat tulmelegedés elleni védelemmel van ellatva. Ha a
csatlakozéaljzatot hosszu ideig nagy terheléssel hasznalja, akkor a mechanizmus
lekapcsolhatja a csatlakozoéaljzatot, igy biztositva a tulmelegedés elleni védelmet.
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Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

A csatlakozdaljzat tulterhelés elleni védelemmel van ellatva. Ha a
csatlakozéaljzatot nagy terheléssel (18A és felette) hasznalja, akkor a
mechanizmus lekapcsolhatja a csatlakozéaljzatot, igy biztositva a tulterhelés
elleni védelmet.

MEGJEGYZES:
* Ne csatlakoztasson allando betaplalast igényl6 eszkdzoket
* Ne keverje a kildonb6z6 tipusu terheléseket a vezérelt aljzatban
* Ne hasznéljon T elosztot a vezérelt aljzatban
* Ne hasznalja elektromos aut6 toltéséhez

Az eszkoz telepitése

Lasd a termékhez mellékelt telepitési utmutatot.

Lasd Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

Az eszkoz parositasa

A Wiser app segitségével parositsa eszkozét a Gateway/Hub-val az eszkoz
eléréséhez és vezérléséhez. A parositashoz az eszkdzt hozzaadhatja manualisan
vagy automatikus beolvasassal.

MEGJEGYZES: A csatlakozéaljzat nem nulla energiafogyasztast jelez, ha a
késziléket a mobilalkalmazashoz adjak hozz4, ha a csatlakozdéaljzat BE
allapotban volt és a terhelés be volt kapcsolva, mielétt parositana azt az
atjaréhoz/hubhoz .

Az eszk6z manualis parositasa

Az eszkdz kézi parositasa:

1. Az Otthon oldalon koppintson a + gombra.

2. Koppintson és valassza ki a Wiser hubot .

3. Az eszkdz (A) hozzaadasahoz valasszon egy opcidt:
— Eszko6z hozzaadasa telepitési koddal
— Hozzaadas telepitési kod nélkiil

< Eszkéz hozzaadasa

e
o]

Telepitési kod ajanlott

Hozzaadas telepitési kod nélkiil

ot, &
enélkl ni.
Eszkoz hozzaadésa telepitési
koddal @

JAVASLAT: Erételjesen javasolt az eszkdzt a telepité kdddal hozzaadni.
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Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

4. Az eszkoOz telepitési

koddal valé parositasahoz koppintson az Eszk6z

hozzaadasa telepitési kdddal elemre a dia menijének megjelenitéséhez.

Véalassza barmelyike

— Telepitési kod ma

t az alabbi opciok kozil (B):

Telepitési kod ellenérzése - az eszkdz megkeresheti a telepitési kodot.

nudlis bevitele - Megadhatja manualisan a telepités

kodot az eszkozrol

Miutan az eszkdzt parositotta a telepitési kdddal, folytassa a 6. Iépéssel.

Olvassa be a telepitési kodot

irja be kézzel a telepitési kodot

e

5. Az eszkoz telepitési kod nélkili parositasahoz koppintson az Eszk6z
hozzaadasa telepitési kod nélkiil elemre.

6. Nyomja meg réviden

3x a nyomoégombot (< 0,5 mp).

A LED borostyan szinnel villog.

7. A mobilalkalmazasba

n valassza ki a Confirm LED sargan villog, majd

koppintson a Start configuration (C) elemre.

Mégse

Az eszkoz parositasa

"Nyorriameg 3x rividen a ényjelztis kaposoogombot

@ Elendizze, hogy a LED sérgén
vilog

Konfiguréci6 inditasa @

Az alkalmazas az esz

koz csatlakoztatasanak folyamatat mutatja.
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Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

8. Néhany masodperc elteltével a zélden vilagité LED azt jelzi, hogy a készillék

sikeresen parositott a Kbzponti egységgel/kdzponttal.

9. Miutan az eszkézt hozzaadta a mobilalkalmazashoz, koppintson a Kész

gombra.

Az eszkoz parositasa automatikus beolvasassal

Az eszk6z automatikus beolvaséssal végzett parositasa automatikusan észleli az
eszkdzt, amikor a hozzatartozé eszkdz be van kapcsolva.
A készllék parositasa:

1.
2.

Az Otthon oldalon koppintson a +.

Koppintson az Automatikus beolvasas lehet6ségre, és koppintson a
Megerésités gombra.

Ha tébb kdzponti egysége van, végezze el a 4. [épést vagy ugorjon az 5.
Iépésre.

Koppintson a Kézponti egység kivalasztasa lehetéségre, és valassza ki a
Wiser Kézponti egységet a legordulé menibdl.

Nyomja meg rdéviden 3x a nyomégombot (< 0,5 mp).
MEGJEGYZES:
* A LED borostyan szinnel villog.
» Varjon néhany masodpercet, amig az eszkdz keresése befejezédik.

JAVASLAT: Ha egyszerre tobb készlléket szeretne pérositani, hajtsa
végre az 5. |épést minden eszkdzo6n, és varjon néhany masodpercet.

Koppintson a Next (A) [Tovabb] gombra, és valassza a csatlakoztatott
egyfoglalatos kimenetet (16A) .

< Automatikus beolvasas

Rendelkezésre all6 eszkéz talalhato

T O

7. Az eszkdz sikeres hozzaadasa utan koppintson a Kész gombra.

DUG_Sedna_SSO_01



Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

Az eszkoz konfiguralasa

Az eszkoz ikonjanak médositasa

Az eszk6z ikonjat a Wiser app segitségével mddosithatja.

1. A Kezddlapon valassza ki azt az eszk6zt, amelynek mdédositani kivanja az
ikont.

2. A képernyé6 jobb felsé sarkaban koppintson %

3. Koppintson az eszkdz neve 7 melletti szerkesztésre.
4. Koppintson az lkon elemre a meniu megtekintéséhez.

5. Adiavetités meniben valasszon az alabbi (A) lehetéségek kozll az eszkdz
ikonjanak moédositasahoz:
— Fénykép készitése - lehetdvé teszi, hogy a mobilkésziléken 1évd
fényképekre rakattintson.

— Valasztas az lkontarbdl - lehetbveé teszi, hogy az alkalmazaskdnyvtarbdl
jeldljon ki egy ikont.

— Valasztas az Albumbdl - lehetdvé teszi, hogy fényképet valasszon a
mobilgyljteménybdl.

Fénykép készitése

Ikon kivalasztasa @

Fénykep kivalasztasa

Az eszkOz atnevezése

Az eszkdzt a Wiser app segitségével nevezheti at.

1. A Kezdéblapon valassza ki az atnevezni kivant eszkozt.
2. A képernyd jobb felsé sarkaban koppintson &

4
3. Koppintson az eszkdz neve Lmelletti szerkesztésre.

DUG_Sedna_SSO_01 9



Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

4. Koppintson a Név elemre, irja be az Uj nevet (A), majd koppintson a Mentés
gombra.

Az eszkoz helyének modositasa

Az eszkdz helyét a Wiser mobilalkalmazéssal médosithatja.

1. A Kezddlapon valassza ki azt az eszkdzt, amelynek a helyét médositani
kivanja.

2. A képernyd jobb fels6 sarkaban koppintson %

d
/ melletti szerkesztésre.

3. Koppintson az eszk6z neve
4. Koppintson a Hely opciodra.

5. Valassza ki a kivant helyet a listabdl (A), majd koppintson a Mentés gombra.

< Eszkoz helye Mentés
Nappali O
Halészoba O

Konyha O

Etkezd O @
Tanulészoba O
Gyerekszoba O

10 DUG_Sedna_SSO_01



Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

Az eszkoz eltavolitasa

A Wiser alkalmazas segitségével eltavolithat egy eszkdzt az eszkdzlistarol.
Az eszkoz eltavolitasahoz:

1. A Kezdélap oldalon koppintson a Minden eszko6z > Intelligens
csatlakozéaljzat opcidra.

2. Koppintson% a tovabbi részletek megjelenitéséhez.

3. Koppintson Eszkoz eltavolitasa és gyari alaphelyzetbe allitasa (A)
opcidra.

< Tovabbi ‘
Intelligens csatlakozoaljzat, 16A /'
Helyiség: Aljzatok
Eszkézinforméaciok

Hangulat és Automatizacio

GYIK és visszajelzés

kezdBlaphoz

imware frissités ellenérzése

Eszkoz eltavolitasa és gyari v\sszaa\htésa—@

JAVASLAT: Alternativaként hosszan koppintson a Intelligens
csatlakozoéaljzat opciora a Kezddélap oldalon az eszkdz eltavolitasahoz.

MEGJEGYZES: Az eszkdz eltavolitasaval visszaallitia az eszkdzt. Ha
tovabbra is probléma van a visszaallitassal, akkor lasd: Az eszkdz gyari
beéllitasainak visszaallitasa, oldal 12.

DUG_Sedna_SSO_01 1



Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

A készulék visszaallitasa

Az eszkbzt manuadlisan visszadllithatja a gyari alapértelmezésre.
A készulék alaphelyzetbe allitasa:

1. Rdéviden nyomja meg 3x a nyomégombot (< 0,5 mp), majd nyomja meg
egyszer hosszan a nyomégombot (>10 mp).

2. 10 masodperc utan a LED elkezd pirosan villogni, ezutan engedje fel a
nyomogombot.

Az eszkdz sikeres visszaallitasa utan a LED nem villog tovabb.
3. A csatlakozéaljzat Ujraindul és néhany masodpercig zélden villog.

MEGJEGYZES: A reset utan a LED borostyanszin(re valt, jelezve, hogy
az aljzat készen all a parositasra.

3X<0,5$+1x>10?

(D"l'

@

Az eszkoz hasznalata

A vezérlépult lehetbvé teszi a csatlakozdaljzat be- és kikapcsolasat, valamint az
energiafogyasztas felligyeletét.

A vezérlépult eléréséhez koppintson az Osszes eszkéz > Intelligens
csatlakozéaljzat elemre.

A csatlakozéaljzat vezérlSpult lapjan az alabbi lathato:

« Pillanatnyi (W) - A csatlakozdaljzathoz csatlakoztatott eszkoz terhelési értéke
(A)

» Napi (kWh) - A csatlakozdaljzathoz csatlakoztatott eszkoz teljes
energiafogyasztasa naponta (B)

MEGJEGYZES: A teljes napi energiafogyasztas értéke 00:00 6ra utan
minden nap automatikusan nullazodik.

» A csatlakozoaljzat aktualis allapota (C)
+ Utemezés, oldal 14 (D)

+ Fogyasztas, oldal 14 (E)

» Beallitasok, oldal 15 (F)

12 DUG_Sedna_SSO_01



Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

< Intelligens csatlakozéaljzat, 16A &

Teljesitmény (W) Napi (kWh)

(A)—4.00 0.00—(®

b—o

Ki

@ @ Utemezés
/
() roapususs

@@ Beallitasok

Az eszk6z manualis be- és kikapcsolasa

A csatlakozdaljzatot kézzel be- és kikapcsolhatja. A csatlakozdaljzat biztositja a
csatlakoztatott elektromos berendezés aramellatasat.

Nyomja meg egyszer roviden az eszk6zon talalhaté nyomoégombot a
csatlakozéaljzat be- és kikapcsolasahoz.

<0.5s

Az eszkoz be- és kikapcsolasa az alkalmazas hasznalataval
A Wiser alkalmazas segitségével be- és kikapcsolhatja az eszkozt.
Az eszkoz Be/Ki kapcsolasahoz:

1. A Kezddlap oldalon koppintson a fékapcsolé gombra (A) a csatlakozéaljzat
be- és kikapcsolasahoz.

= Sajat Otthon —+

@ O ®

Intelligens csatiakozoaljzat.

| &

8 oo
§ 000

o
[A—

2. Masik lehetdségként navigalhat az eszkdz vezérlépanelére, oldal 12, és

I
koppintson U a csatlakozdaljzat be- és kikapcsolasahoz.

MEGJEGYZES: A vezérlépult a csatlakozdaljzat aktualis allapotat
mutatja.

DUG_Sedna_SSO_01



Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

Utemezés létrehozasa

A csatlakozéaljzat vezérelhetd és indithatd Gtemezés segitségével. Az ltemezés
beallitasa utan a rendszer az aktiv titemezés szerint miikodik. Az itemezések
barmikor létrehozhatdk vagy médosithatok.

Utemezés létrehozasa:

1. A Kezdélap oldalon koppintson a Minden eszko6z > Intelligens
csatlakozéaljzat opciora.

2. Egy ltemezés hozzaadasahoz koppintson az Utemezés > Hozzaadas
opciora.

3. Allitsa be az idét (A).

4. Koppintson az Ismétlés (B) gombra az Utemezésben beallitandd napok
kivalasztasahoz.

5. Koppintson a Megjegyzés (C) opciora, irja be a megjegyzést, majd
koppintson a Jovahagyas gombra.

6. Koppintson a (D) billenékapcsolora az Ertesités bekapcsolasahoz. Az
alkalmazas értesitést kiild, hogy az ltemezett feladat végrehajtasra keril az
Utemezés idépontjaban.

7. Koppintson az Csatlakozéaljzat (E) elemre és valassza az alabbi
lehet6ségek egyikét:

— Be - bekapcsolja a csatlakozoaljzatot az Gtemezett idépontban
— Ki - kikapcsolja a csatlakozéaljzatot az GUtemezett id6pontban

< Hozzaadas Mentés

@<1E[ 10.26
@)
@7!&169109\/2(’:5

Ertesités @
®7Dugau

Megjegyzés - Az itemezés az eszkozon beallitott

id6zona szerint mikodik.

8. Koppintson a Mentés gombra.

Az energiafogyasztas ellendrzése

A Wiser alkalmazas segitségével az eszkdzhdz csatlakoztatott terhelés
energiafogyasztasat a fogyasztas funkcié hasznalataval felugyelheti.

JAVASLAT: Az eszkdz vezérl6paneljén, oldal 12 lathatd az eszk6zhdz
csatlakoztatott terhelés napi valds idejl energiafogyasztasi ertéke.

A készlilék energiafogyasztasi torténetének ellenérzése:

1. A Kezdélap oldalon koppintson a Minden eszk6z > Intelligens
csatlakozéaljzat opcidra.

2. Az eszkdz vezérlbpult lapon koppintson a Fogyasztas elemre.

14
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Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

valtozasai heti (A), havi (B) és éves (C) nézetben a grafikonon.
A grafikon egyes oszlopaira koppintva megnézheti, hogy egy adott napon/

hénapban mennyi volt a teljes energiafogyasztas.

3. AFogyasztas oldalon lathato a teljes energiafogyasztas, valamint annak

< Fogyasztas

@7 Heti

4 2022 szept. 12 - 2022. Szeptember 18,

0.5kwn

kWh

Napi

<

4

kwh

Fogyasztas

Havi
szept. 2022

3kwn

Napi

k)

< Fogyasztas

4 2022

0.04 1w

Wh
’|"l

Hénapok

Eves —@

A LED-es jelz6fény Uzemmaoddjanak kivalasztasa

A Wiser alkalmazas segitségével kivalaszthatja a LED jelz6fény Gzemmodjat az
eszkdzallapot egyszerl azonositdsahoz.
A LED kijelz6 izemmodok beallitasa:

1. A Kezddlap oldalon koppintson a Minden eszk6z > Intelligens
csatlakozéaljzat opcidra.

2. Az eszkdz vezérl6pult lapon koppintson a Beallitasok elemre.

3. Koppintson a Jelzéfény lizemmaédja, és valasszon az alabbi lehetéségek
kozul:

— Jelzéfény funkcid - A csatlakozdéaljzat LED-je akkor vilagit, ha a készlilék
ki van kapcsolva

— Ellenérzéfény funkciod - A csatlakozoaljzat LED-je akkor vilagit, ha a
készulék be van kapcsolva

— Mindig kikapcsolt - a csatlakozdaljzat LED-je mindig ki van kapcsolva
— Mindig bekapcsolt - a csatlakozdaljzat LED-je mindig be van kapcsolva

@

Jelzsfény funkcio
Ellendrzsfény funkcio v
Mindig ki

Mindig be

Mégse

A LED-szinek egyes izemmaddokhoz rendelt jelentését lasd: LED jelz6fények
jelentése, oldal 23.
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Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

Hangulat Iétrehozasa

A Hangulat segitségével tobb, altalaban egytitt végrehajtott miveletek
csoportosithatok. A Wiser alkalmazas segitségével hangulatokat hozhat létre
igényei szerint (példaul esti filmnézés).

Pillanat létrehozasa:

1.
2.
3.

aa
Az Otthon oldalon koppintson 5.

Hangulat létrehozasa > + gombbal

Koppintson a Név szerkesztése lehet6ségre, irja be a hangulat nevét (A) és
koppintson a Mentés gombra.

TIPP: Koppintassal kivalaszthatja az On pillanatat jelképezé feddképet @

Név szerkesztése

. A Miivelet részben koppintson a Feladat hozzaadasa (B) elemre a dia meni

megnyitasahoz.
A Feladat hozzaadasa meniben a kdvetkezé miveletek barmelyikét vagy
mindegyikét elvégezheti (C):

— Eszkdz vezérlése - Valassza ki a hangulathoz hozzarendelni kivant
eszkodzoket

— Automatizacio kivalasztasa - Valassza ki az engedélyezni vagy letiltani
kivant automatizalast. Lasd: Automatizacio létrehozasa, oldal 18

— Késleltetés - Allitson be késleltetési id6t.

MEGJEGYZES: Egy vagy tébb miiveletet a kdvetkez6vel vehet fel: 0

(1) Eszkoz vezériése
22 Automatizacio kivalasztasa @
© Kesleltetés

16
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Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

6. Koppintson az Eszkoz futtatasa > Intelligens csatlakozoéaljzat >
Csatlakozdaljzat opciéra a hangulathoz hozzaadandé valamelyik vagy
valamennyi funkcio kivalasztasahoz:

— Be - a csatlakozdaljzat bekapcsolasa (D)
— Ki - a csatlakozoaljzat kikapcsolasa (E)
— Ellentétes kapcsolas - valtas a csatlakozoaljzat el6z8 allapotara (F)

Dugalj
—Be

—Ki

Q@C)

—Ellentétes kapcsolas

7. Miutan beallitotta az 6sszes miiveletet, koppintson a Mentés gombra.

Mégse Hangulat beallitasok Mentés

Sajat Hangulatokok &

Wavelot ©

@ Intelligens csatlakozéaljzat...
Aljzatok

Wogjlentés a kezdslapon ©

Hangulat szerkesztése

Pillanat szerkesztése:

1. A Pillanat lapon keresse meg a szerkeszteni kivant pillanatot és koppintson
000

2. A Szerkesztés lapon koppintson az egyes elemekre (pl. fényeré-szabalyozd,
zar, késleltetés, h6mérséklet stb.) a beallitdsok médositasahoz.

JAVASLAT:

+ Egy vagy tobb miveletet a kdvetkez6vel vehet fel: e

+ Ha tordlni szeretne egy meglévé miiveletet, csusztassa az egyes
elemeket balra, és koppintson a Térlés gombra.

Egy Hangulat torlése

Pillanat torlése:

1. A Pillanat lapon keresse meg a tordIni kivant pillanatot, majd koppintson eee.

DUG_Sedna_SSO_01 17



Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

2. Koppintson a Torlés gombra, és koppintson az OK gombra.

MEGJEGYZES: Egy pillanat térlése utan az eszkdzmivelet mar nem
aktivalhato.

Automatizacio létrehozasa

Az automatizalas lehetéve teszi tébb olyan mlvelet csoportositasat, amelyekre
altalaban egyutt, automatikusan vagy Gtemezett id6pontban kertl sor. A Wiser
alkalmazas segitségével sajat igényei szerint hozhat létre automatizalasokat.
Automatizacio létrehozasa:

|
1. Az Otthon oldalon koppintson a 5= .
2. Lépjen az Automatizalas > + pontra, és hozzon létre automatizalast.

3. Koppintson a Név szerkesztése lehetbségre, irja be az automatizalas nevét
(A), majd koppintson a Mentés gombra.

TIPP: Az automatizalast jelzé boritéképet koppintassal lehet kivalasztani @

Név szerkesztése

Mégse Mentés

4. Valamelyik feltételtipus (B) kivalasztasahoz koppintson a Barmelyik feltétel
teljesul a Barmely feltétel teljesiil opciora:

— Minden feltétel teljesitve - Az automatizacié akkor [ép miikédésbe,
amikor minden feltétel teljesdil.

— Barmelyik feltétel teljesitve - Az automatizalas akkor Iép mikodésbe,
ha legalabb egy feltétel teljesdil.

Feltétel tipusanak kivalasztasa

Minden feltétel teljesitve

Barmelyik feltétel

Meégse

5. Koppintson a Feltétel hozzaadasa opcidra a legordiild menli megnyitasahoz.

18 DUG_Sedna_SSO_01



Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

6. A Feltétel hozzaadasa meniiben a kdvetkezd vagy valamennyi opcioét
valaszthatja (C):

— Id&jarasvaltozas esetén - Valassza ki a kuldnb6z6 id6jaras-beadllitasokat
— Utemezés - Allitsa be a napot és az id6t

— Az eszkoz allapotanak valtozasakor - Valassza ki az eszkdzt és annak
funkcidjat

Megjegyzés: Egy vagy tobb feltételt hozzaadhat a kdvetkezdvel: 0

R Kls6 koriimény

d) Az eszkoz allapotanak
valtozasakor

7. Koppintson a Ha az eszk6z allapota megvaltozik > Intelligens
csatlakozéaljzat opciora és valassza ki az egyik vagy az 6sszes funkciot:

Csatlakozdbaljzat - A csatlakozoaljzat ki- és bekapcsolasa (D)

Teljesitmény (W) - a csatlakoztatott eszkdz valdsideji terhelési értéke (E)

Napi fogyasztas (kWh) - Napi 6sszenergiafogyasztasi érték (F)

Havi fogyasztas (kWh) - A teljes energiafogyasztasi érték havonta (G)

< Funkcié kivalasztasa
-Dugal
Teljesitmeény (W)

i-Napi fogyasztas

@QOO

i-Havi fogyasztas

8. Koppintson a Feladat hozzaadasa opcidra a legordiilé menlii megnyitasahoz.

DUG_Sedna_SSO 01
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Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

9. A Tevékenység hozzaadasa meniliben az alabbi beallitasok (H) egyikét
valaszthatja:

Eszkoz vezérlése - Valassza ki a mikodtetni kivant eszkdzoket

Pillanat vagy Automatizalas - Valassza ki azt a pillanatot, amelyet be
szeretne kapcsolni, vagy valassza ki az engedélyezni vagy letiltani kivant
automatizalast.

Ertesités kiildése - Ertesités bekapcsolasa az automatizalasrol.
Késleltetés - Allitson be késleltetési idét.

MEGJEGYZES: Egy vagy tébb miiveletet a kdvetkezével vehet fel: 0

(M Eszkoz vezériese

B8 Automatizacié, Hangulat

I Ertesités kiildése

O «Keslettetss

10. Koppintson a Miikédési idétartam opciora az automatizacié
id6étartomanyanak beallitasahoz. Az alabbi (1) lehetségek kdzul valaszthat:

Egész napos - 24 6ras

Nappal - Napkeltétdl napnyugtaig

Ejszaka - Napnyugtatél napkeltéig

Egyéni - A felhasznal6 altal megadott id6szak

Miikodés . A

oy Kovetkezé

< idétartama verex

Egész nap

246ra o
Nappal (')
Napkeltétsl napnyugtaig ~
Ejszaka 0
Napnyugtétol napkeltéig ~
Egyedi -
gy O

Felhasznél6 altal megadott idétartam

Ismét

Varos

11. Miutan beallitotta az 6sszes miveletet és feltételt, koppintson a Mentés
gombra.

Az automatizacié a mentés utan az Automatizaciok filon lathato. Az
automatizaciot kapcsolégombjara koppintva engedélyezheti.

Példa automatizalasra

Ez a bemutaté megmutatja, hogyan hozhat Iétre automatizélast, hogy értesitést
kapjon az alkalmazasban, amikor a csatlakozdaljzat teljes energiafogyasztasa 50

kWh.

1. Lépjen az Automatizalas > + lapra egy automatizalas létrehozasahoz.

20
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Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

2. Koppintson a Név szerkesztése lehetdségre, irja be az automatizalas nevét,
majd koppintson a Mentés gombra.

TIPP: Az automatizalast jelz6 boritoképet koppintassal lehet kivalasztani B

3. Koppintson az Feltétel hozzaadasa > Eszko6z allapotvaltozasa >
Intelligens csatlakozoéaljzat opcidra.

4. Koppintson a Napi fogyasztas lehet6ségre, valassza ki a teljes
energiafogyasztas (A) értéket és koppintson a Tovabb gombra.

JAVASLAT: Az energiafogyasztas értékét 50 kWh-ként is beallithatja.

< Fogyasztas Kévetkezé

ha a napi fogyasztas meghaladja

00050»07®

5. Koppintson a Feladat hozzaadasa > Ertesités kiildése elemre, és valassza
az Ertesitések (B) opciott.

6. Koppintson a Tovabb gombra.

< Ertesitési mod

= = Kovetkezd
kivalasztasa

Tébb elem vélaszthatd

— Ertesités Kiildése [

7. Az Automatizalasi beallitasok oldalon koppintson a Mentés gombra.

Automatizacié

R bedllitasok

Mentés

Sajat automatizalas &

Barmelyik feltétel teljesiil v/ [+)

ntelligens csatlakozoaljzat, 16 A

[
Fogyasztas (KWh):=50.00 kWh

Wivelot )

) Ertesités kildése

Ervényesség idétartama

Az automatizacié a mentés utdn az Automatizacidk fulon lathato. Az
automatizaciét kapcsolégombjara koppintva engedélyezheti.

DUG_Sedna_SSO 01
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Sedna - Intelligens csatlakozoaljzat, 16 A

Az automatizalas beindulasakor push értesités jelenik meg a képernyén. Ide

koppintva hozzaférhet az értesitési el6zményekhez is.

Automatizacio szerkesztése

Automatizalas szerkesztése:

1. Az Automatizalas lapon keresse meg a szerkeszteni kivant automatizalast,
és koppintson eee.

2. A Szerkesztés lapon koppintson az egyes elemekre (pl. fényeré-szabalyozd,
zar, késleltetés, hBmérséklet stb.) a beallitdsok médositasahoz.

JAVASLAT:

+ Egy vagy tébb miiveletet hozzaadhat a ahasznélatéval.

« Létezd feltétel vagy mivelet torléséhez csusztassa az egyes
elemeket balra, és koppintson a Torlés gombra.

Automatizacio torlése

Automatizalas torlése:

1. Az Automatizalas lapon keresse meg a t6rdlni kivant automatizalast, majd
koppintson eee.

2. Koppintson a Torlés gombra, és koppintson az OK gombra.

MEGJEGYZES: Egy automatizalas térlése utan az eszkdzmiivelet mar
nem indithato el.
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LED jelzés

Parositas

Felhasznaldi mivelet

LED jelzés

Allapot

Nyomja meg 3-szor a nyomégombot

A LED masodpercenként egyszer sargan
villog.

D

A parositasi izemmaod 30 masodpercig
aktiv. A parositas befejezése utan a LED
egy ideig zdlden vilagit, majd kialszik.

Visszaallitas

Felhasznaldéi mivelet

LED jelzés

Allapot

Nyomja meg haromszor a nyomégombot,
majd tartsa lenyomva tébb, mint
10 masodpercig.

10 masodperc utan a LED pirosan villog.

@

Az eszkOz visszaallitasi izemmaodjaban
van. A készulék 10 masodperc utan
visszaall a gyari beallitasokra. Az eszk6z
ezutan Gjraindul, és a LED néhany
masodpercig zélden villog, majd
borostyanszin(i marad.

o

Jelzéfény izemmaédja/hattérvilagitas mod

Terhelés allapota

BE

KI

Jelzéfény funkcio

Nincs LED

Ellen6rzéfény funkcio . Nincs LED
Mindig ki Nincs LED Nincs LED
Mindig be

Hibaelharitas

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldas

A csatlakozodaljzat nem kapcsol BE.

Az aljzat elromlott, vagy hibat jelez, ha a
LED pirosan villog.

El8szdr kapcsolja be a csatlakozdaljzatot, és
ellendrizze, hogy miikoédik-e. Ha még mindig
nem muikodik, cserélje ki a csatlakozodaljzatot.

Hibajelzés esetén a felhasznalé nem
tudja bekapcsolni az eszkdzt sem
helyben sem tavolrol.

A LED PIROS szinnel gyorsan villog.

Tordlje a csatlakozoaljzat hibajelzését.

A hibajelzés megsziintetéséhez tartsa lenyomva
a nyomégombot 4 masodpercig. 4 masodperc
utan ledll a villogas és a hibajelzés megsziinik.
Ismét hasznalhatja a csatlakozdaljzatot.

MEGJEGYZES: A hibajelzés torlése el6tt
ellenérizze a tularam és a termikus hiba
okat.

DUG_Sedna_SSO 01
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Miszaki adatok

Névleges feszlltség

AC 230V ~, 50 Hz

Névleges teljesitmény

Terhelés tipusa

Terhelés neve

Terhelési érték

/
-
<
N

./
[

LED

100 W, 125 pF

Motor

1600 VA, max. 7 A

@%@@D

Vasmagos transzformator 1500 VA
1zzéldampa 2000 W
Elektronikus 2000 VA
AN fesziltségcsdkkentd atalakito
Ohmos terhelés 3680 W
R
Kapacitiv terhelés 6 AX, max. 70 uF
C
Induktiv terhelés 16 A, cos¢ = 0,6
L
Készenlét Maximum 0,4 W
Biztositékvédelem 16 A kismegszakito

Bekotési pontok

Kapcsok Max. 2x 2,5 mm? esetén

Uzemi frekvencia

2405 - 2480 MHz

Max. radiofrekvencias atvitel

IP védelmi osztaly

Mérési pontossag

*+ 1% 25 W feletti terhelés esetén

Kommunikacios protokoll

Zigbee 3.0 tanusitott

24
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Megfeleloség

Megfeleléségi informacidk a Green Premium
termékekhez

Keressen és t0ltson le atfogd informéacidkat a Green Premium termékekrél, beleértve
a RoHS eléirasoknak valé megfelelést és a REACH nyilatkozatokat, valamint a
termékek kornyezetvédelmi profiljat (PEP) és az életciklus végi utasitasokat (EOLI).

Altalanos informaciok a Green Premium termékekrol

A Schneider Electric Green Premium termékstratégiajarol az alabbi hivatkozasra
kattintva olvashat.

https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/

Green Premium termékek megfeleléségi informacidinak keresése

Az alabbi hivatkozasra kattintva megtekintheti a termék megfelel6ségi informacisit
(RoHS, REACH, PEP és EOLI).

MEGJEGYZES: A keresés elvégzéséhez sziiksége lesz a termék hivatkozasi
szamara vagy terméktartomanyara.

https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=
ot7n66yt6301xblflyfj

Védjegyek

Ez az Gtmutato hivatkozik azokra a rendszer- és markanevekre, amelyek a megfelel®
tulajdonosok védjegyei.

+ AZigbee® a Connectivity Standards Alliance bejegyzett védjegye.

* Az Apple® és az App Store® az Apple Inc. markanevei vagy bejegyzett
védjegyei.

* A Google Play™ Store és az Android™ a Google Inc. markanevei vagy
bejegyzett védjegyei.

* A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

+ A Wiser™ a Schneider Electric, leanyvallalatai és leanyvallalatai védjegye és
tulajdona.

Az egyéb markak és bejegyzett védjegyek tulajdonosaik tulajdonat képezik.


https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/
https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xblflyfj
https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xblflyfj

Schneider Electric

35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Franciaorszag

+33(0) 141297000
www.se.com
Mivel a szabvanyok, a specifikaciok és a dizajnok idérél idére

modosulhatnak, kérjuk, hogy kérje a jelen publikacioban talalhato
informaciok megerésitését.

© 2022 — Schneider Electric. Minden jog fenntartva.
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